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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 额定电流 

 

• 引线长度 

 

• 鳄鱼夹连接器 

 

• 以 Durable 塑料包卷

供货 

 

• 1 对电缆穿刺触头 

 

 

 

 

 

特点 
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RS Pro 测试引线套件包括 2 对硅树脂绝缘测试引线， 1 对完全绝缘的鳄鱼夹，带宽开口钳口， 1 对电

缆穿刺触头， 1 对薄背探测探头，可接入汽车电缆连接器的后部。它的额定电流为 10 A ，以 Durable 
塑料包卷供货 

 

 

 

导联类型 测试引线套件 
连接器类型 鳄鱼夹 
应用 测试和测量、测试电压、电流、电容和其他类型的测试 

 

 

 

项目名称 说明 数量 
硅树脂绝缘测试引线 1.2 m 长，端接在 4 mm 有罩插座中 2 对 

完全绝缘的鳄鱼夹 宽开口钳口特别适用于电池端子 

。 
1 对  

薄背探测探头 进入汽车电缆连接器的后部 。  1 对  
 

 

 

额定电流    10A    
 

     

 

引线长度      1.2m 
       

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 

套件包括 
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合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863, 
     

 

 
 

            

 

认证 
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