LED-Flutlicht Eﬂ

MERKMALE

B RS Pro LED-Fluter, 150 W,
betiiwbeal 13500 Im, IP65 220 — 240 V ac

Stromverbrauch

Lange Lebensdauer
von bis zu 30.000

Stunden

13500 Lumen
Lichtleistung fur
bemerkenswerte
Helligkeit

Kihles weil3es Licht
far Helligkeit und
verbesserte
Konzentration

Mit der Schutzart
IP65 kdnnen Sie
auch diesen
AulRenbereich
verwenden.
Staubdicht und lenkt
Wassersprihnebel
aus jedem Winkel
ab.

220-240 V ac

Lichtleistung von 90
Im/W

Hergestellt aus

hochwertigem

Aluminium und

gehartetem Glas fur

einen langeren

Zeitraum

Lebensdauer Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dieser 300-W-LED-Fluter von RS PRO verflgt Uber ein extrem schlankes Gehause mit einem
ansprechenden Design fir eine diskrete Montage. Mit einem kleinen Formfaktor und extrem leichtem
Gehause ermdglicht dies eine milhelose Installation. Auch dieses Flutlicht ist gemafR Schutzart IP65
ausgefuhrt und eignet sich daher ideal fir den Innen- und AulReneinsatz.

Allgemeine

Flutlichtart LED-Fluter
Leuchtkraft 13500Im
Lichtstromeffizienz 90 Im/W
Bereich Rex Schlank
Lichtfarbe Kihles Weil3
Farbtemperatur 4000K
Strahlwinkel 115°
Gehausematerial Aluminium
Gehausefarbe Schwarz

Lagerhauser, Parkplatze, Gehwege, Baugebiete, Parks

Anwendungen und Garten, Heimsicherheit
Elektrische

Wattleistung 150w

Spannung 220 V bis 240 V ac
Frequenzbereich 50 Hz bis 60 Hz
Lampentyp Feste LED

Dimmbar Nein

Lebensdauer 30000h
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Mechanische

Abmessungen 333 mm x 51 mm x 420 mm
Hohe 420mm

Breite 333mm

Tiefe 51mm

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP65
IK-Klassifizierung IKO8

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung EN61340
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