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Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan piezas
de calidad profesional en todas las categorias de productos. Nuestra
gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona
una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio
superior.
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Descripcién de producto

1042 es la celda de carga de plataforma de alta precision, disefiada para montaje directo en plataformas de
pesaje de bajo coste. Su pequefio tamario fisico, combinado con alta precision y bajo coste, convierte al
sensor de célula de carga en ideal para balanzas de recuento, banco y venta al por menor.

Capacidades: 30kg

Material: Aleacién de

aluminio Dimensiones:

150*25*40mm salida

nominal: 2.0mV/V clase de

proteccion: IP66

Aplicaciones

Balanzas de plataforma, balanzas de banco, balanzas de venta al por menor, escalas de precios, escalas de
recuento.

Especificaciones eléctricas

Capacidades nominales 30kg

Salida nominal 2,0 mV/V 10 %
Saldo cero +0,0200 mV/V

Clase de precision OIMLC3

No max. De intervalo de célula de carga 3000

(nmax)

No min. De intervalo de célula de carga Emax/7000

(Vmin)

No linealidad 0,017 % R.O.
Histéresis 0,017 % R.O.
Repetibilidad 0,017 %R.0

30mins deslizamiento 0,017 % R.O.

30mins retorno 0,017 % R.O.
Sobrecarga segura 150 % R.O.
Sobrecarga final 200 % R.O.

Efecto de temperatura en la salida 0,0015 %R.0./ °C max
Efecto de temperatura en cero 0,002 %R.0./ °C max
Impedancia de entrada 410+15Q
lmnedanciade calids 201410 ()

RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

2Pagina 2



Interno ‘E

Células de EEE’

Excitacion recomendada 5~12 VDE CC
Excitacion maxima 15V DE CC

Rango de temperatura de -20~60 °C
funcionamiento

Construccion Aleacion de aluminio

Categoria de proteccién

Clase impermeable IP66

Clasificacion

ECL@ss C3

Aprobaciones

Declaraciones ROHS, OIML

Informacién adicional

Numero de tarifa personalizada 84239000
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