SIEMENS

Datenblatt 6EP1967-2AA00

SITOP EINSCHALTSTROMBEGRENZER

SITOP Einschaltstrombegrenzer Vorschaltgeraet zu SITOP
Stromversorgungen Eingang: AC 100-480 V, 10 A max Ausgang: AC 100-
480V, 10 A max

Form des Stromnetzwerks 1-, 2- und 3-phasig AC
Versorgungsspannung bei AC
e minimaler Nennwert 100 V
e maximaler Nennwert 480 V
e Anfangswert 85V
e Endwert 575V
Ausfiuihrung des Eingangs Weitbereichseingang Ja
Netzfrequenz
e 1 Nennwert 50 Hz
e 2 Nennwert 60 Hz
Netzfrequenz 47 ...63 Hz
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal 10 A
Dauer der Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C
e typisch 120 ms
Ausfuhrung der Absicherung Uberlastschutz im Fehlerfall durch nicht reversible Thermosicherung
e in der Netzzuleitung Leitungsschutzschalter max. 10 A
Kurvenform der Spannung am Ausgang entsprechend der Versorgungsspannung
Anzahl der Ausgange 1
Ausgangsspannung
e bei AC Nennwert 100 - 480 V
e bei AC 85 ...575
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar Nein
Ausfiihrung der Anzeige fur Normalbetrieb LED griin
Ausgangsstrom
e Bemessungsbereich 0..10A
Produkteigenschaft
e Parallelschalten von Betriebsmitteln Nein

Wirkungsgrad
Verlustleistung [W]

e bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert 1,5W
des Ausgangsstroms typisch

Schutz und Uberwachung

Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest Nein
Ausfiuihrung des Kurzschlussschutzes durch vorgeschalteten LS-Schalter sicherzustellen
Uberlastfahigkeit bei Uberstrom bei Einschalten Schalthaufigkeit max. 1 Ereignis pro Minute
Norm fur Sicherheit EN 60950-1
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Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang Nein
Betriebsmittelschutzklasse Klasse I
Schutzart IP 1P20

Eignungsnachweis

e CE-Kennzeichnung Ja
e UL-Zulassung Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
e CSA-Zulassung Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
e cCSAus, Class 1, Division 2 Nein
o ATEX Nein
Eignungsnachweis
e |[ECEXx Nein
o NEC Class 2 Nein
e ULhazloc-Zulassung Nein
e FM-Zulassung Nein
Art der Zertifizierung CB-Zertifikat Nein
Eignungsnachweis
e EAC-Zulassung Ja
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung Nein

Schiffbau-Approbation -
Schiffklassifikationsgesellschaft

e American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) Nein
e Bureau Veritas (BV) Nein
e DNV GL Nein
e Lloyds Register of Shipping (LRS) Nein
e Nippon Kaiji Kyokai (NK) Nein
EMV
Norm
o fUr Storaussendung EN 61000-6-3
o fir Netzoberwellenbegrenzung -
o flir Storfestigkeit EN 61000-6-2
Umgebungstemperatur
e wahrend Betrieb -25 ... +60 °C; bei natirlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
e wahrend Transport -40 ... +85 °C
e wahrend Lagerung -40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemaf IEC 60721 Klimaklasse 3K3, 5 ... 95% ohne Betauung
Wechanik |
Ausfiuihrung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
e am Eingang L, N: je 1 Schraubklemme fir 0,5 ... 2,5 mm?
e am Ausgang L, N: je 1 Schraubklemme fir 0,5 ... 2,5 mm?
Breite des Gehauses 22,5 mm
Hoéhe des Gehauses 80 mm
Tiefe des Gehauses 91 mm
einzuhaltender Abstand
e oben 50 mm
e unten 50 mm
e links 0 mm
e rechts 0 mm
Nettogewicht 0,12 kg
Produkteigenschaft des Gehauses anreihbares Gehause Ja
Befestigungsart auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar
sonstige Hinweise Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25

°C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)
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