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	RS Pro 加热垫、 15 w 、 100 x 150mm 、 12 v 直流
	RS Pro 加热垫的额定电压为 12 v 直流、额定功率为 15 w 、 Peak 额定温度为 +300°c 这款硅加热垫为矩形、尺寸为 100 x 150 mm 。它设计用于难以应用标准加热方法的区域。此垫为自黏式、且具有蚀刻箔元件嵌入在玻璃布支撑的橡胶化合物中。 

