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Acht MINI Analog Pro Trennverstarker und Messumformer kdnnen mit einem Kommunikationsadapter einfach

ﬁ ik und schnell in ein Modbus/RTU Netzwerk integriert werden.
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Artikelbeschreibung

Der Kommunikationsadapter bietet durch sein innovatives Steckkonzept eine zeitsparende Verdrahtungslésung. Acht MINI Analog Pro-
Signalkonverter werden mittels Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein Modbus/RTU Netzwerk integriert. Flexible Signalkombinationen
und der Entfall der I/O-Eingangskarten spart Kosten und Platz im Schaltschrank.
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Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 1 STK
RULL LT
635679971

GTIN 4046356997119

Gewicht pro Stuck (exklusive Verpackung) 199,000 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 199,000 g

Zolltarifnummer 85389099

Herkunftsland Deutschland
Verkaufsschlissel J1 - MSR-Technik
Technische Daten

Hinweis
| Nutzungsbeschrankung EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklarung im Downloadbereich
MalRe

Breite 51,1 mm

Hoéhe 104,1 mm

Tiefe 56,8 mm
Versorgung

Versorgungsnennspannungsbereich 12V ..24V
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Technische Daten

Versorgung
Versorgungsspannungsbereich 96V..30V
Stromaufnahme typisch 110 mA (bei 9,6 V DC)
Leistungsaufnahme <1000 mW

Eingangsdaten

Verwendbare Eingangsquellen

potenzialfreier Schaltkontakt

Stromquelle
Anzahl der Eingange 8
Konfigurierbar/Programmierbar ja
Eingangssignal Strom 4 mA ...20 mA
Maximaler Eingangsstrom 24 mA
Eingangswiderstand Stromeingang 50 Q
Eingangsspannung maximal 5V
Ausgangsdaten
Anzahl der Ausgange 1
Konfigurierbar/Programmierbar ja
Ubertragungsrate 1,2 kBit/s
2,4 kBit/s
4,8 kBit/s
9,6 kBit/s
19,2 kBit/s
38,4 kBit/s
57,6 kBit/s
115,2 kBit/s
Datenaktualisierungsrate 15 ms
Allgemein
Ubertragungsfehler maximal 0,1%
Temperaturkoeffizient maximal 0,01 %

Schutzart

IP20 (Fingerberuhrsicherheit)

Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsisolationsspannung 50 Ve
Prifspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 0,5 kv
Statusanzeige LED griin
Fehleranzeige LED rot
Material Gehause PBT 7% GF VO
Einbaulage beliebig
Anschlussdaten
Benennung Anschluss Ausgang

Anschlussart

D-SUB-Buchsenleiste
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Technische Daten

Anschlussdaten

| Polzahl 9
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...65°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40°C .. 70 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5%..95%
Zulassige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 5%..95%
Einsatzhohe 4000 m

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Konformitat zur EMV-Richtlinie

Storabstrahlung

EN 61000-6-4

Konformitat

CE-konform

UL, USA / Kanada

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C,D T5

Class |, Zone 2, Group IIC T5

GL

GL beantragt

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fir bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads"

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Approbationsdetails

UL Listed
LISTED

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705

cUL Listed c
LISTED

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705

07.03.2017 Seite 3/4


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905634
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905634
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905634 m PHEN'X
CONTACT

Kommunikationsmodul - MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 2905634

Approbationen

cULus Listed c@us
LISTED
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