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Hobeln   
Intelligent Messen   

Sägen   
Sägen, Fräsen   
Schlagbohren   

Maschinenschraubstöcke   
Schlagbohrmaschinen   

GSB 13 RE   
GSB 16 RE   
GSB 18-2 RE   
GSB 20-2 RE   
GSB 20-2 RCE   
GSB 20-2 RET   
GSB 22-2 RE   
GSB 22-2 RCE   
GSB 90-2 E   

Schleifen   
Schneiden (Metall)   
Schrauben, Schlagschrauben   
Stationär-Geräte   
Staubsaugen   

  

GSB 13 RE  

 

1-Gang-Schlagbohrmaschine GSB 13 RE 
Die Handlichste ihrer Klasse 

• Nicht größer als ein Handschuh 
• Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen 

Werkzeugwechsel 
• Rechts-/Linkslauf 

Weitere Vorteile 
• Elektronik für exaktes Anbohren 
• Drehzahlvorwahl mit Stellrad 
• Softgrip für sicheren Halt 

Spannung, elektrisch: 230V  
Lieferumfang:  
• Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105)  
• Zusatzhandgriff (1 612 025 024)  
• Tiefenanschlag (1 613 001 010)  
Bohrfutter, Ausführung: Schnellspannbohrfutter  
Einspannbereich: 1,5 - 13mm  
Spindelhalsdurchmesser: 43mm  
Best.-Nr.: 0 601 217 100  

 

* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich 
Mehrwertsteuer 

Technische Details 

Nennaufnahmeleistung: 600W  
Abgabeleistung: 301W  
Gewicht: 1,6kg  
Leerlaufdrehzahl: 2.800U/min  
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 
25.000 1/min  
Bohrspindel-Anschlussgewinde: 
1/2“ – 20UNF  
Einspannbereich, max.: 13mm  
Länge: 266mm  
Höhe: 180mm  

Bohrbereich 
Beton: 13mm  
Holz: 25mm  
Stahl: 10mm  
Mauerwerk: 15mm  
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