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Brida metálica para 
escalera de acero 

inoxidable 316 RS PRO, 
300mm x 7 mm 

                       RS Código RS: 121-624   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

• Tipo de escalera no 
desmontable 

• Pirorretardante. 

• Flexible 

• Muy robusto y 
Durable   

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Estas bridas tipo escalera RS PRO se han fabricado con acero inoxidable de grado 316. La 
construcción de estas bridas de metal les proporciona mayor flexibilidad en comparación con una 
brida de acero inoxidable estándar. El diseño y la estructura exclusivos de las bridas para escaleras 
las convierten en ideales para aplicaciones que necesitan una resistencia extrema. Estas bridas son 
una alternativa ideal cuando las bridas de nylon 66 no son adecuadas para entornos hostiles o lugares 
donde hay calor. 

 

 

 

Tipo Escalera 

Color 

 
Metálico 

 

Material Acero 316Stainless 

Aplicación 

EN INDUSTRIAS COMO 
Petróleo y gas  
Marino  
Químico  
Mantenimiento  
Automoción  
Solar  
Astilleros  
Minería  
Servicios de Defensa 

Resistente a. 
Resistencia química, abrasión, corrosión, radiación, 
condiciones climatológicas 

Resistente a UV  No 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-80°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

+538°C  

Comportamiento del fuego 
 

Pirorretardante 

Cantidad 100    

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 
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Longitud 300mm 

Anchura 7mm 

Resistencia a la tracción 436,1N 

Intensidad máxima del paquete 95mm  

 

 

 

Se cumplen los estándares ABS, DNV, Lloyd's Register, IEC 62275, UL-1565   

 

 

  

 

           

                                       

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 


