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Alicates de corte electrónicos 

RS Pro 127mm  

Código RS 864-0785             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Protección contra 
ESD: El mango con 
revestimiento negro 
evita descargas 
electrostáticas 

 

• Adecuado para SMD 
y cables 

 

• Facilita un acceso 
óptimo 

 

• Acción de resorte: 
Facilita la tensión de 
la mano durante el 
uso repetitivo 

 

• Disponible en 
versiones de 4,5 
pulgadas o 5 
pulgadas 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Alicates de corte lateral con protección ESD profesionales RS Pro fabricados de acero con alto 
contenido de carbono para mayor resistencia y durabilidad. Estos alicates de corte se han diseñado 
para cortar cable de cobre de menos de 1,3 mm de diámetro y son completamente compatibles con 
ESD para usar de manera segura en componentes electrónicos sensibles.  
Esta gama incluye lo siguiente: 
864-0772 – alicates de corte de 4,5 pulgadas, longitud de mordaza: 7mm 
864-0785 – alicates de corte de 5 pulgadas, longitud de mordaza: 8mm 

 

 

 

Tipo    Alicates de corte electrónicos 

Aplicaciones 
Trabajos eléctricos, de comunicaciones y de 
construcción 

    

 

 

Seguridad ESD Sí  

 

     

  

Longitud total 12 m 

Longitud de mordaza 8.0mm 

Material Acero con alto contenido de carbono en la hoja 

Capacidad máxima de corte 1.3mm 

Material de asa PP ESD 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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