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RS PRO 脱焊台 140W ， 220 → 

240V 
RS 库存号： 137-2292             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 脱焊枪具有内置真空 
 

• 可调温度范围，以摄

氏度 (ºC μ F) 和华氏

度 (ºF μ F) 显示 
 

• 集成高功率空气泵 

特点 
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RS PRO 的此脱焊台特别适用于脱焊所有类型的组件，并包括真空，易于去除残余焊料。该装置具有

微处理器，可提供精确的温度控制，允许恒定和一致的热量。它还具有陶瓷元件，可提供高性能和快

速加热。  

 

 

 

插头类型 f 型 - schuko 插头、 g 型 - 英式 3 引脚 
支持的任务 脱锡 
应用 工程师、电工、金属工、宝石匠、家庭发明家 

    

 

 

功率 140W 
输入电压 220V 至 240V 
输出数 1 
显示类型 LCD 

 

     

 

深度  190mm 

高度 172mm 

宽度 135mm 

喷嘴 Φ1.2 mm (枪上) / Φ1.0 mm / Φ1.5 mm 

重量 1.6kg  

加热器 陶瓷加热器 

真空压力 >600mm hg 
  

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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烙铁头温度  480°c 
最高工作温度 480°c 
最低工作温度 160°c 

 

 

 

合规性 / 认证 ce 、 rohs 
       

 

  

认证 

操作环境规格 
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