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Gestalten Sie lhre Installation zukunftssicher — Mit
Eaton’s allstromsensitiven FI-Schaltern Typ B

Glatte Gleichfehlerstrome von mehr als 6 mA kénnen zum , Erblinden” von
herkdmmlichen Fehlerstromschutzschaltern vom Typ A fuahren.

Betriebsbedingte glatte Gleichfehlerstrome werden dann zum
Sicherheitsrisiko!

Neben den bekannten Anwendungen in der Industrie und bei

Baustromverteilern, sind diese Gerate auch haufig im Wohngebaude
einzusetzen.
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Ausfuhrungen & Typen

« Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter fir Fehler und Zusatzschutz
» 4-polige Typen auch 2-polig fir Photovoltaik / Elektroautoladestationen verwendbar
* Neues Prazisionsniveau

kaum unerwinschte Auslésungen

kurzzeitverzogerter Ausloser “Gewitterfest”

erhohter Stof3stromfestigkeit > 3 kA

erkennt Gleichfehlerstrome

erkennt Mischfrequenzen
 Jahrliches Testintervall
» Echte Kontaktstellungsanzeige
» Transparentes Beschriftungsschild

» Blaues Schild mit ,,B” Einprdgung zur einfachen Identifizierbarkeit

Das ubersichtliche Sortiment umfasst die wichtigsten Typen mit 40 und
63A mit den Nennfehlerstromen von 30 und 300 mA.

In/l*n (A) Typ Art.-Nr. EGH Bestellnummer VK-Preis
40/0,03 PXF-40/4/003-B 300299
40/0,30 PXF-40/4/03-B 300300
63/0,03 PXF-63/4/003-B 300302
63/0,30 PXF-63/4/03-B 300303

Dazu kommen noch zwei selektive Typen mit 40 und 63A mit 300 mA.

In/i*n (A) Typ Art.-Nr. Bestellnummer VK-Preis
40/0,30 PXF-40/4/03-S/B 300301
63/0,30 PXF-63/4/03-S/B 300304

Unterschied zum bekannten Industriegerat ,,FRCdM Typ B":

» Der ,,PXF-B” entspricht dem Standard FRCmM-B der Industrie-xEffect-Reihe
+ Kennlinie & Ausldseverhalten sind identisch
» Der FRCdAM bietet eine digitale Vorwarnfunktion & einen potentialfreien Vorwarnkontakt
» Spezielle Charakteristiken, die nur beim FRCdM verfligbar sind:
B+ fir erhohte Anforderungen an den Brandschutz bei entsprechend eingestuften Objekten,

Bfg-Gerate zur Anwendung in Verbindung mit Frequenzumrichtern.

Fur Anwendungen direkt im Schaltschrank, wenn nach den Vorgaben der DIN
EN 60947 gebaut wird sind die FRCdM Gerate zu verwenden.

Weitere Informationen auf eaton.com/de
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