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SERIE 1400N
POUSSOIRS MOMENTANES - BOUTON CARRE - ENCLIQUETABLES

Caractéristiques

MATERIAUX

• Corps : polyamide
• Bouton : polyamide
• Contacts :

A : argent
C : cuivre argenté

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

• Pouvoir de coupure maxi. avec charge résistive :
- contacts argent (A) : 6A 12Vcc
- contacts cuivre argenté (C) : 3A 12Vcc

• Résistance de contact initiale : 10 mΩ sous 1A 2Vcc
• Résistance d'isolement : 1.000 MΩ mini. sous 500Vcc
• Rigidité diélectrique :

1.500 Veff. 50 Hz mini. entre sorties
2.000 Veff. 50 Hz mini. entre sorties et panneau métallique

• Durée de vie électrique : 10.000 cycles en charge

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Epaisseur du panneau : 2 mm (.078) maxi.
• Température d'utilisation : -20°C à +55°C

Unité de conditionnement : 60 pièces

Cotation : la cotation est faite en mm et en pouces, les pouces étant entre parenthèses.
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Cosses à souder, picots droits ou cosses à clips

Cosses à clips 4,7 x 0,8 (.185 x .031)

Picots droits

Cosses à souder

MODELES
DE BASE

1412N Normalement fermé

1413N Normalement ouvert

1415N Inverseur

1442N Normalement fermé

1443N Normalement ouvert

1445N Inverseur

1412N/8 Normalement fermé

1413N/8 Normalement ouvert

1415N/8 Inverseur

• Contacts à pression, double coupure
• Unipolaires
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MATERIAUX DE CONTACT

A Argent
C Cuivre argenté

2 Noir (standard)
3 Vert
6 Rouge
7 Ivoire

COULEUR DU BOUTON

Plastron noir.

DECOUPE DU PANNEAU
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