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Datenblatt

Lineares DC-Netzteil mit
Mehrfachausgang

Best.-Nr.:  Modell:
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123- IPS-3303
3566 IPS-230
123-
3565 =
[ = - CURRFNT . VOLTAGE Dl Q] GURRENT VOLTAGE - ]
onoEE m.mat " \ :’I 7 _.'f b = ‘::: ce ; 0‘“‘- m.v.m-
t l'..: . L SI.L:i’( -ﬁl__- - f,l”u-n- = T_ M*‘s",‘!ﬂ J__ I:“.\‘
y_mn s oo SIS '
C) ® @ ® © © ® @ (® ®
€3
MERKMALE

e 2,3 und 4 unabhangige isolierte Ausgange Vier 3-stellige LED-

e Anzeigen

* 0,01 % Last- und Netzregelung Geringe Restwelligkeit und geringes

e Rauschen

e Tracking-Betrieb und Ein/Aus-Schalter fiir automatischen Serien-

e /Parallelbetrieb

e Ausgangsspannung- und Stromeinstellung, wenn der Ausgang
deaktiviert wird (aufRer fir IPS-2303)

¢ Lufterdrehzahl-Steuerkreis zur Minimierung von Liftergerduschen bei

e Uberlast und Verpolungsschutz




Die Linearnetzteile der IPS-Serie haben 2—4
unabhéngige Ausgangskanale, 180 W bis

200 W Ausgangsleistung, Schutz gegen
Uberlastung und Verpolung sowie einen
EIN/AUS-Schalter fir den Ausgang fur
Sicherheit. Schalter fur den Nachfiihrungsmodus
ermdglichen die Spannungs-/Stromausgabe
parallel oder in Reihe und ein intelligenter Lufter
reduziert Gerdusche. Die IPS-Serie bietet
Einsteigermodelle fiir allgemeine Zwecke, die fir
ihren gunstigen Preis in den Bereichen
Ausbildung, Laboratorien und in der Industrie

bekannt sind.

GPS-001

Spannungs-/Uberstromschutz-Knopf
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IPS-4303 IPS-3303 IPS-2303
AUSGANGSMODUS
CH1[ CH2 CH3 CH4 CH1[ CH2 CH3 CH1 | CH2
Spannung Strom 0-30V | 22-52V | 8-15V 0-30V 5V fest 0-30V
Nachfihrung von 0-3A Max. 1 A Max. | 0-3A 3AM ax.| 0-3A
Serienspannung
Nachfuhrung von 7T T
Parallelstrom R 1A
0-60 V 0-60 V 0-60 V
0-6 A 0-6 A 0-6 A
KONSTANTSPANNUNGSBETRIEB (CH1, CH2)
Netzausregelung <0,01% +3mV
Lastausregelung <0,0},% + 3 mV (Nennstrom < 3 A)

< 0,02 % + 5 mV (Nennstrom > 3 A)
Restwelligkeit und <1mV eff, 5 Hz-1 MHz

Rauschen _

Erholzeit <100 s (50 % Lastéanderung, Mindestlast 0,5 A)
KONSTANTSTROMBETRIEB (CH1, CH2)

Netzregelung <0,2% +3 mA

Lastregelung <0,2% +3 mA

Restwelligkeit < 3 mA eff

und Rauschen

NACHFUHRUNGSBETRIEB (CH1, CH2)

Nachfuhrungsfehler <0,5% + 10 mV von CH1

Ausregelung in <0,01% +5mV

Reihe _

Lastregelung <300 mv

Restwelligkeit und <2mV eff, 5 Hz-1 MHz
Rauschen B

CH3-BETRIEB (fir IPS-3303/4303)
CH3-Spannung IPS-4303: 2,2 V-5,2 V IPS-3303: 5 V fest
Netzausregelung <5mVv

Lastausregelung <15mV

Restwelligkeit und <2 mV eff, 5 Hz—1 MHz
Rauschen TPS-4303: 1 A, IPS-3303: 3 A
Stromausgang

CH4-BETRIEB (fur IPS-4303)

CH4-SPANNUNG 8V-15V

Netzausregelung <5mvV

Lastausregelung <10 mV

Restwelligkeit und <2mV eff, 5 Hz-1 MHz
Rauschen

Ausgangsstrom 1A

MESSANZEIGE

Digital 3-stellige 0,5-Zoll-LED-Anzeige

Genauigkeit Ausgang EIN IPS-4303/3303 + (0,5 % v. Mw. + 2

8 Stellen) Genauigkeit IPS-2303-+ (0,5 % v. Mw. + 2 Stellen)

Stellen) Genauigkeit Ausgang AUS IPS-4303/3303 + (0,5 % v. Mw. +

ISOLIERUNG

Chassis und >DC500V/20M
Klemmen-Chassis >DC 500 V/30 M
und AC-Kabel — Q
STROMQUELLE

AC 100 V/120 V/220 V +10 %, 230 V(+10 %bis —6 %), 50/60 Hz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

255 x 145 x 265 mm (B x H x T), ca. 7 kg

Technische Daten kénnen sich ohne Vorankiindigung andern.

BESTELLINFORMATIONEN

IPS-4303 4-Kanal, 200 W lineares DC-Netzteil mit Mehrfachausgang, IPS-3303 3-Kanal, 195 W
lineares DC-Netzteil mit Mehrfachausgang,IPS-2303 2-Kanal, 180 W lineares DC-Netzteil mit

Mehrfachausgang
ZUBEHOR

Benutzerhandbuch x 1, Netzkabel x 1,
IPS-4303: Messleitung GTL-104A x 2, GTL-105A x 2; europaische Messleitung GTL-203A x 2, GTL-
204A x 2, GTL-201 x 1 IPS-3303: Messleitung GTL-104A x 2, GTL-105A x 1; europaische
Messleitung GTL-203A x 1, GTL-204A x 2, GTL-201 x 1, IPS-2303: Messleitung GTL-104A x 2
OPTIONALES ZUBEHOR

GPS-001 Spannungs-/Uberstromschutz-Knopf

P. O. Box 99
Corby

Northants NN17 9RS

England

Tel: +44(0) 1536 201234




	2, 3 und 4 unabhängige isolierte Ausgänge Vier 3-stellige LED-Anzeigen
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