Fiche produit

Caractéristiques

XIOT11SERMRCL

Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT
transmet TOR Sigfox Europe abo renouvel

Principales

[Us] tension
d'alimentation

Type de pile

3,6 V nominal

Lithium intégré

Durée de vie de la pile

13,6 Année(S) 2 images/jour
4,2 Année(S) 10 images/jour
2,3 année(s) 20 images/jour

Nombre d'entrées

Raccordement
électrique

4 contact sec
Cable 2 m

Gamme de produit

Capteur connecté Telemecanique Cloud XIOT

Type de produit ou
équipement

Emetteur sans fil

Services Web

Application pour smartphone
Serveur web

Application

Connexion a SCADA

Type de licence

Client en ligne

Type de réseau de
communication

Déclencheur de
transmission

Sigfox Europe

Au changement d'une des entrées
1 statut par jour
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Fréquence de 6 images/h =

transmission max 50 images/jour S

Vitesse de transmission 100 bit/s ;‘)

Mode de fixation Par vis %

Hauteur 100 mm 8

Longueur 45 mm g

Largeur 50 mm ;

Q

Poids du produit 0,216 kg 2

Champs radio 868 MHz Z

électriques 2

Puissance radio 14 dBm ‘_;;

Distance de <=10000 m 8

fonctionnement 3

;‘g

Complémentaires 2

Destination du produit Pressostat XMLA §
Pressostat XMLB
Pressostat XMLC
Pressostat XMLD

Fin de course XCM

Fin de course XCKM
Fin de course XCKL
Fin de course XCKS
Fin de course XCKJ
Fin de course XCKN
Fin de course XCKP
Fin de course XCKT
Fin de course XCKD

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabi
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Environnement

Réglement Européen

1999/5/CE - directive R&TTE

Certifications du produit CE
Sigfox prét
Normes EN 62368-1
EN 301-489-1
ETSI EN 300 220-2
Température de I'air ambiant en fonctionnement -25...70 °C
Degré de protection (IP) P66
Emballage
Unit Type of Package 1 PCE
Package 1 Length 21,9 cm
Number of Units in Package 1 1
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Weight 5,739 kg
Package 1 Width 12,1 cm
Package 1 Height 4,7 cm
Package 1 Weight 289,09
Number of Units in Package 2 18
Unit Type of Package 2 S03
Package 2 Length 40,0 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh 7

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE) Er

Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS 7y
Profil de circularité &

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon
un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une
poubelle d'ordures ménageres.

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1901007EN

