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Conector USB RS Pro, 

montaje en panel, conector 
hembra mini IP67 

RS Código RS: 111-6759             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

• Índice de protección 
IP65/67 

 

• Construcción 
robusta 

 

• En conformidad con 
RoHS 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta una gama de conectores jack de montaje en panel USB-A impermeables de calidad 
superior. Los conectores jack de montaje en panel IP65/67 de esta serie están fabricados con 
materiales resistentes, lo que los convierte en ideales para aplicaciones al aire libre. La gama ofrece 
tipos de montaje estándar, acopladores y tipos de reborde cuadrado con tapas de sellado integrales 
de conectores hembra USB-A dobles. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.  
Número de pieza 111-6749 – Conector jack de montaje en panel USB-A estándar- Bloqueo DIP  
Número de pieza 111-6753 – Conector hembra USB-A doble con reborde cuadrado y tapa integral  
Número de pieza 111-6754 – tapa integral de conector hembra USB-A doble con reborde cuadrado y 
2 m de cable  
Número de pieza 111-6759 – Acoplador jack de montaje en panel USB-A estándar  
Número de pieza 111-6760 – Conector jack de montaje en panel USB-A estándar – Tornillo DIP 

 

 

 

Género Hembra 

Tipo de montaje Montaje en panel 

Tipo de USB Mini 

Material de contacto Aleación de cobre 

Método de terminación Roscado 

Versión USB USB 2.0 

Orientación del cuerpo Recta 

Número de puertos 1 

Color Negro 

Material de la carcasa Termoplástico 

 

 

 

Corriente nominal 1,5 A 

Resistencia de contacto 30 mΩ 

Resistencia de aislamiento 100MΩ 

 

 

 

Dimensiones 29,2 x 25,4 x 22 mm 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116749/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116753/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116754/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116759/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116760/
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Tamaño del cable 22awg a 8AWG 

 

 

   

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: –
20 °C 

-40.0°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

40°C 

 

 

 

Índice de protección IP  IP67/65 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

 

  

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 

Categoría de protección 
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