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Interruptor de pedal RS Pro 
momentáneo de altas 

prestaciones - material de la 
caja de aluminio 

presofundido, NC/NA, 6 A a 
500 V ac, corriente de 

contacto 230V 

Código RS: 211-0698             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Interruptor de pie 
industrial: 
Resistente y durable 
 

• Los contactos de 
ruptura positiva se 
abren en caso de 
soldadura de 
contacto o resorte 
roto 
 

• Vida útil media 
estimada de 1x106 
operaciones 
 

• Sellado conforme a 
IP67: Protegido 
contra el polvo y 
resistente al agua 
 

• Temperatura de 
funcionamiento: De -
25 °C a 60 °C. 
 

• Diseño ergonómico 
y larga vida útil 
estimada 
 

• Color amarillo con 
base negra 

CARACTERÍSTICA
S 
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Interruptores de pedal de altas prestaciones resistentes RS Pro ideales para aplicaciones 
industriales. Están fabricados en aluminio presofundido, se han diseñado para ofrecer un alto 
rendimiento y son de excelente calidad. 
Esta gama de interruptores de pedal de altas prestaciones incluye:  
211-0698 – momentáneo  
771-9247 – momentáneo - potenciómetro 5K, DPCO, acción rápida - al inicio de la depresión del 
pedal  
771-9256 - momentáneo - potenciómetro 10K, DPCO, acción rápida - al inicio de la depresión del 
pedal   

 

 

 

Configuración de los contactos NC/NA 

Funcionamiento del interruptor Acción momentánea 

Material de la caja Aluminio presofundido 

Cambiar entorno Altas prestaciones 

Material de contacto Plata 

¿Protección de la cubierta? Sí 

Color Amarilla 

Aplicaciones 

Los interruptores de pedal se utilizan habitualmente en 
aplicaciones en las que el control manos libres es más 
práctico o seguro. Se pueden encontrar en: 
Maquinaria industrial y herramientas eléctricas más 
pequeñas, camas de hospital, sillas de dentista, 
lámparas 

Vida útil Vida útil media estimada de 1x106 operaciones 

    

 

 

Tensión nominal de contacto (ac) 230V 

Tensión nominal de contacto (dc) 24 V 

Corriente nominal de los contactos 6A a 500 V ac 

 

 

 

Descripción del producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/2110698
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7719247
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7719256
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Longitud 236mm 

Altura 62mm 

Dimensiones 236mm x 80mm x 62mm 

Anchura 80mm 

Espacio de contacto <3mm, adecuado para red eléctrica 

  

 

 

Temperaturas de funcionamiento -25 °C a 60 °C. 

  

 

 

Índice de protección IP  IP67  

 

 

 

Se cumplen los estándares 
EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 947-5-1, VDE 0660 
Parte 200 

Cumplimiento/Certificaciones EN60204-1/en 60947-5-1, RoHS 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Categoría de protección 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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