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SECONDARY LOCK COMPLETELY CLOSED
(AGGANC IO SECONDARTO COMPLETAMENTE CHIUSO)

[(J13.5
S.L.CLOSED

Loc [oisT REVISIONS
REVISION |
P LTR DESCRIPTION DATE DWN APVD
REV DESCRIZIONE DATA DIS. APP .
0 PRELIMINARY [SSUE (EMISSTONE PRELIMINARE )| o6Mav2002 M. S. [0.C.
| UPDATED (AGGIORNATO) [1JunN2002 M.S. 10.C.
ADDED COLOUR NOTES
2 (AGGIUNTA INDICAZIONE COLORI) 31JuL2002 5. 0. C.
A FIRST ISSUE ET00-0167-07 09SEP2002 M. S. |0.C.
UPDATED NOTE -2, ADDED WIRE SEAL P/N-ET-0233-02
AL CAGGI0RNATA HOTA 2. AGGIUNTO P/N GOMMING) | 3NOV2002 |M.S. 0. C.
INCREASED CONNECTOR HEIGHT ET-0003-03
B | (AUMENTATA ALTEZZA CONNETTORE) 09JAN2003 | M.S.10.C.
RELEASED FOR PRODUCTION ET00-0066-03
Bl | (emesso 1w PRODUZIONE ) 30JUL2003 /M. 5.1 0. C.
ADDED NEW CONFIGURATION P/N 284844-5
B2 | aND P/N 284844-6 CCR-07-012450 DBSEP200T 1M.5.10.C.
ADDED NEW CONFIGURATION P/N 284844-1
B3 | {ECh 08 00941 1) LIMAY2009 [M.P. [M.G.

') MALE CONNECTOR MATEABLE WITH FEMALE PART P/N 284848-1/-3
(CONNETTORE PORTA-MASCHI ACCOPPIABILE CON
RELATIVO PORTA-FEMMINE P/N 284848-1/-3)

FOR 2.8 TAB TIN PLTD

RANGE O.5-1.0mm2 WIRE SEAL P/N 963294-|
RANGE >1.0-1.5mm2, WIRE SEAL P/N 9632923-|

RANGE 2.5mm2,WIRE SEAL P/N 963292-|

4 CAVITIES SUITABLE

P/N 2-964300-1 WIRE

P/N 2-964302-1 WIRE

P/N 2-964302-1 WIRE
CAVITY PLUG P/N 828922~ |
(4

\
CAVITA = ADATTE PER CONTATTO TAB 2.8 STAGNATO:

P/N 2-964300-1 SEZ. FILO 0.5-/.0mm2, GOMMINO P/N 963294~/
P/N 2-9643072-1 SEZ. FILO >/.0-1.5mm2, GOMMINO P/N 963293-/
P/N 2-964302-1 SEZ. FILO 2.5mm?2, GOMMINO P/N 963292~/
TAPPO CAVITA® P/N 828922-1)

1?& 8 CAVITIE

S SUITABLE
P/N 969028-2 WIRE R
P/N 964269-2 WIRE R

FOR 1.5 TAB TIN PLTD
ANGE 0.35mm2,WIRE

\
\
ANGE 0.5-1.0mm2, W]

CAVITY PLUG P/N 828906-2

(8 CAVITA® ADATTE PER CONTATTO TAB

LT
SEAL P/N 284863-|
RE

SEAL P/N 284863~ |

.5 STAGNATO:

P/N 969028-2 SEZ. FILO 0.35mm2, GOMMINO P/N 284863~
P/N 964269-2 SEZ. FILO 0.5-1.0mm?2, GOMMINO P/N 284863~/
TAPPO CAVITA = P/N 828906-2)

4) CONNECTOR SUPPLYED WITH SECONDARY LOCK PRE-ASSEMBLED
AND IN OPEN POSITION

(/L CONNETTORE VIENE FORNITO CON

PRE-MONTATO ED IN
5) POLARIZATIONS -3 AN

POSTZIONE CHIUSA)
D -4 ARE DIFFERENT FR

OM -1 AND

ONLY FOR DIFFERENT POSITION OF PANEL HOOK DEVICE

(LE POLARIZZAZION/

-3 £ -4 DIFFERISCONO

DALLA -1 E

-7
-7

1L DISFOSITTIVO SECONDARTO

SOLAMENTE PER LA POSIZIONE DEL STSTEMA D AGGANCIO A PANNELLO)
POLARIZATIONS -5 AND -6 ARE DIFFERENT FR
ONLY FOR Nr.6 PLUGGED CAVITIES FROM MOULD
DALLA -1 SOLAMENTE

(LE POLARIZZAZION]
PER LA PRESENZA DI

-5 £ -6 DIFFERISCONO
Nr.6 CAVITA = TAPPATE

oM - |

DI STAMFPO)

6) CONNECTOR SUITABLE FOR PANEL LOCKING DEVICE P/N 282322-1

(CONNETTORE ADATTO PER DISPOSITIVO D AGGANCIO A PANNELLO

P/N 2823221

P/N 284844-1 REV. B BLACK - AS SHOWN
(REV. B COLORE NERO - COME MOSTRATO)

ITEM DESCRIPTION MATERIAL COLOUR QTY
(DESCRIZIONE) (MATERITALE) (COLORE) (Q.T47)
| | 2W MALE HOUSING PAGE G F BLACK OR GRAY
(172 VIE PORTA-MASCHI ) o (NERO O GRIGIO)
RETAINER BLACK
| (BLOCCHETTO DI RITENZIONE) PAGE .. (NERD) |
3 SECONDARY LOCK PAGE G F RED |
(DISPOSTTIVO SECONDAR Q) s (ROSSO)
PR AR W o R ey [owe,  OBWAT 2002 tyco Tyco Electronics AP Hfalia 5.9 %
ARMEPV\‘SN\COONREPODREALTEDD\SEEGN(S%G()GNETTATTOTAAREVALR‘UAFZF‘\OCN\‘G TPEECRN\OCTOTERNEESRPEONLSAUBL\TL‘EM.A CHE/CONT. O6MAYZOOZ Ebm C.so F.IIT Cervi ) 5 Col \egno (TO)
DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS O CANUTO
DIMENS [ONI : OTHERWISE SPECIFIED: | APVD/APP. 06MAYZ2002 |name
oV ES N ER oRE RO, o vowe |2 POS. MALE CONNECTOR FOR 1.5
0 PLC/DEC: £0.5 PRODUCT SPEC
R SPEC bl £ROBTI0, AND 2.8 TAB (2 VIE PORTA-MASCHI
i%@ S PLe/picie PER TAB 1.5 FE 2.8)
4 PLC/DEC: + SPEC DI APPLICAZIQONE SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO RESTRICTED TO
ANGLES /ANGOL|  +I° 411 - NUMERO
WTERAe SEE TABLHEMShe  SEE TABLEMLG" A2l00779(C=284844
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SLIDE ACTUATING DIRECTION

ON COUNTERPART

(DIREZIONE DI CHIUSURA
SLITTA SU CONTROPARTE)

SCALE 2

SLIDE ACTUATING DIRECTION
ON COUNTERPART

(DIREZIONE DI CHIUSURA
SLITTA SU CONTROPARTE)
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SCALE  2: 1
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SLIDE ACTUATING DIRECTION
ON COUNTERPART

(DIREZIONE DI CHIUSURA
SLITTA SU CONTROPARTE)
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SLIDE ACTUATING DIRECTION
ON COUNTERPART

(DIREZIONE DI CHIUSURA
SLITTA SU CONTROPARTE)
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P/N 284844-1 REVB

HOUS ING COLOUR BLACK
(BLOCCHETTO COLORE NERO)

COUNTERPART P/N: 284848-1/-3
(CONTROFPARTE P/N 284848-1/-3)

P/N 284844-2 REV.B

HOUS ING COLOUR GRAY
(BLOCCHETTO COLORE GRIGIO)

COUNTERPART P/N: 284848-2/-4
(CONTROPARTE P/N 284848-2/-4)

P/N 284844-3 REVB

HOUS ING COLOUR BLACK
(BLOCCHETTO COLORE NERO)

COUNTERPART P/N: 284848-1/-3
(CONTROFPARTE P/N 284848-1/-3)

P/N 284844-4 REVB

HOUS ING COLOUR GRAY
(BLOCCHETTO COLORE GRIGIO)

COUNTERPART P/N: 284848-2/-4
(CONTROPARTE P/N 284848-7/-4)
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SLIDE ACTUATING DIRECTION
ON COUNTERPART

(DIREZIONE DI CHIUSURA
SLITTA SU CONTROPARTE)
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LUGGED CAVITIES LUGGED CAVITIES LUGGED CAVITIES
’ CAVITA" TAPPATE,
475 (CAVITA" TAPPATE) 4,15, - [CAVITA TAPPATE) 4 75 { ]
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SCALE 2:| SCALE 2| SCALE 2: |
P/N 284844-5 REVB P/N 284844-6 REVB P/N 284844-7 REVB
HOUS ING COLOUR BLACK HOUSING COLOUR BLACK HOUS ING COLOUR BLACK
(BLOCCHETTO COLORE NERO) (BLOCCHETTO COLORE NERO) (BLOCCHETTO COLORE NERO)
COUNTERPART P/N: 284848-5 COUNTERPART P/N: 284848-6 COUNTERPART P/N:
(CONTROPARTE P/N 284848-5) (CONTROPARTE P/N 284848-6) (CONTROPARTE P/N -)
PLUGGED CAVITIES Nr.3,4,8,9,10, 1] PLUGGED CAVITIES Nr.1,4,7,8,9,10 PLUGGED CAVITIES Nr.2,3,4,8,9,10, 1]
(CAVITA TAPPATE DI STAMPO) (CAVITA " TAPPATE D/ STAMPO) (CAVITA® TAPPATE DI STAMFPO)
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DIMENS IONS: TOLERANCES UNLESS TO
DIMENS ION| - OTHERWISE SPECIFIED: APVD/Azf- A 06MAYZ200°? NAVE
mm D\vg%mENTE SPEC\F\CATO PRODUCT SPEC ‘2 POS MALE CONNECTOR FOR
A SPEC DI PRODOTTO .5 2.8 TAB (12 VIE PORTA-MASCH|
i}@ b PER TAB 1.5 F 2.8)
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