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温湿度ロガー（温湿度気圧ロガー）testo 176H1/ H2 / P1

温湿度ロガー（温湿度気圧ロガー）testo 176シリーズ 専用プローブ

ComSoft Basic 5　ロガー解析ソフトウェア　test 174 / 175 / 176 シリーズ用

テストーのロガーのフラッグシップモデル
testo 176H1/176H2は4点を同時に測れる多点計測用温湿度ロガーです。
testo 176P1は気圧測定にも対応し、より多くの用途に対応します。
testo 176H1/P1はサーミスタ温度プローブ接続も可能（FW1.94以降）

特　長

・ 複数箇所での測定に最適	 ・ 気圧測定機能付き（176P1）
・ 安心の2年保証	 ・ 電池寿命8年
・ SDカードでのデータ回収可能 	 ・ 絶対湿度、湿球温度
・ ソフトウェアは弊社ホーム―ページよりダウンロード可能（無料）

製品 型番 標準価格（税別）

testo 176H1 0572 1765 ¥73,000

testo 176H2 0572 1766 ¥81,000

testo 176P1 0572 1767 ¥93,000

同梱品：本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書

製品 型番 標準価格（税別）

ComSoft Basic 5 （CD版） 0572 0580 ¥2,400

testoウェブサイトよりダウンロード可能（無料）

testo 176H1 testo 176H2 testo 176P1
チャネル数 4ch 5ch
センサタイプ 静電容量／サーミスタ／ピエゾ抵抗（176P1内蔵）
温度測定範囲 -20～+70℃
本体精度±1digit ±0.5℃（分解能 0.1℃）
湿度測定範囲 静電容量（外付）　0～100%rh
本体精度±1digit 2%rh+0.03%/K（分解能 0.1％ｒｈ）
気圧測定範囲 － 600～1，100hPa
本体精度±1digit － ±3hPa（分解能 1ｈPa）
メモリ 2，000，000データ
インターフェイス USB（PCと接続）、SDカード（データ収集用）
インターバル 1秒～24時間
保護等級 IP65
バッテリ 5903リチウム電池×1（8年）*
外形寸法・質量 103×63×33mm、220ｇ（H1）、430ｇ（H2）、230ｇ（P1）

*15分間隔

testo 176H2testo 176H1 testo 176P1

温 度

湿 度

露点演算

絶対湿度

176P1 のみ

気 圧

温湿度プローブ 温湿度プローブ（回路部付） 温湿度ショートプローブ

測定範囲 温度 -20～+70℃/湿度 0～100％rh 温度 0～+40℃/湿度 0～100％rh 温度 -30～+50℃/湿度 0～100％rh
プローブ精度±1digit 温度 ±0.3℃/湿度 ±2％rh（2～98％rh） 温度 ±0.3℃/湿度 ±2％rh（2～98％rh） 温度 ±0.5℃/湿度 ±2％rh（2～98％rh）
サイズ 160mm×φ12mm 上図を参照ください。先端φ4mm 110mm×15mm  先端φ12mm
ケーブル 1.2m ケーブル 2.2mケーブル ケーブルなし
型番 0572 6172 0572 6174 0572 2151
標準価格（税別） ￥33,000 ￥60,000 ￥12,000

※testo 176H1、P1にはサーミスタ温度プローブの接続が可能です。詳しくはP.63をご参照ください。（本体FW1.94またはそれ以降）

温湿度ロガー

テストーのデータロガーは、記録データの管理、解析用のソフトウェアがあります。このソフトウェアは、
記録データの管理・解析以外に、ロガーの設定に必要になります。

プログラミング

・ 記録間隔
・ ディスプレイ表示間隔
・ センサの種類
・ 上下限アラーム値

記録開始条件

・ スケジュール設定
・ 本体のGOボタンでスタート
・ PCスタート
・ 一定の値を上回る／下回るとスタート
  （testo 176）

終  了  条  件

・ メモリフル
・ ラップアラウンドメモリ
  （メモリフル後は上書き）
・ 測定回数指定

ロガーの設定

解析画面（グラフとスプレッドシート）

ComSoft Basic 5 画面

160mm

φ12mm
60mm 65mm480mm140mm

回路

2,220mm

φ4mm

要プローブ 要プローブ 要プローブ

新価格 新価格 新価格




