Tachometer ‘E]

MERKMALE
RS Pro Tachometer, Beste

Genauigkeit £0,05 % Kontakt,

rlone Prazision Optisches LCD 19999 (Kontakt-
Tachometer) U/min, 99999 (Foto-
GroRer Messbereich Tachom eter)

Gut sichtbare LCD-

Anzeige

Verwendung
langlebiger, Durable
Komponenten

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 1Von 4
online.com kaufen



Tachometer

Produktbeschreibung

Dieser Drehzahlmesser verfligt tGber einen integrierten optischen Sender und Empféanger an der Top-
of-the-Unit und eine mechanische Kontaktbaugruppe am Boden des Gerétes. Das 5-stellige LCD
wechselt beim Schalten von optisch zu Kontakt automatisch, so dass die Anzeige beim Betrachten

immer das Richtige darstellt.

Allgemeine

Kategorie

Maximale Geschwindigkeit

Mindestgeschwindigkeit

Anzeigetyp
AnzeigegroRRe
Speicher

Stromkreis
Auswahlbare Einheiten
Gehausematerial
Anwendung

Optisch, Kontakt

19999 U/min (Kontakt-Drehzahlmesser), 99999 U/min

(Foto-Drehzahlmesser)

0,5 U/min (Kontakt-Drehzahlmesser), 5 U/min (Foto-

Drehzahlmesser)
LCD

5-stellige, 1-zeilige

Letzter Wert, Max. Wert, Min. Wert
Exklusiver Ein-Chip-Mikrocomputer-LSI-Schaltkreis

U/min
Kunststoff-ABS

Motoren, Turbinen, Lifter, Rad, Wellen, Rollen

Parameter
Bereich

Kontaktflachengeschwindigkeit
Auflésung

Genauigkeit
Zeitbasis

Photo-Tachometer
5 U/min bis 99,999 U/min

0,1 U/min (> 1000 U/min); 1
U/min (1000 U/min)

+ (0,05 % + 1 Stelle)
Quarzkristall

Kontakt-Drehzahlmesser

0,5 U/min bis 19,999 U/min

M/min - 0,05 bis 1.999,9 m/min
Ft/min - 0,2 bis 6, 560 ft/min

0,1 U/min (> 1000 U/min); 1
U/min (1000 U/min)

+ (0,05 % + 1 Stelle)
Quarzkristall
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Tachometer R
Elektrische
Batterietyp 1,5V AA

Abmessungen 65 mm x 38 mm x 215 mm

Hohe 215mm

Léange 65mm

Breite 38mm

Gewicht 280g

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C (32 °F Bis 122 "1")
Maximale Betriebstemperatur 50 °C

Minimale Betriebstemperatur 0°C

Betriebsfeuchtigkeit Weniger als 80 %. H
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