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Relais de minuterie 
multifonction SPDT de RS Pro 

- 01. S → 999 h, 1 contact, 
multifonction, rail DIN 

RS code commande : 896-6854                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Multifonction ; 8 ou 
18 fonctions (selon 
le modèle) 

 

• Largeur de 17,5 mm 

 

• Ecran LCD à 3 digits 

 

• Montage sur rail DIN 

 

• Large tension 
d'utilisation ; 24 V - 
240 V c.a./c.c. 

 

• Plage de 
temporisation 0,1 s-
999h 

 

• Modes de comptage 
haut/bas 

 

• Indication par LED 
claire de l'état du 
relais 

• Tous les réglages 
sont programmés 
avec seulement 2 
touches 

• Fonction de 
verrouillage par clé 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le relais numérique de temporisation LCD de RS Pro est doté d'une option de 8 ou 18 fonctions en 
fonction du modèle. Il est intégré dans une conception compacte pour une installation facile et est 
doté d'un écran numérique pour une visualisation facile du temps de fonctionnement et de l'heure 
préréglée. 

  

 

 

 

Configuration de commutateur  1RT 

Mode de fonctionnement Multifonction 

Configuration de contact 1C/O 

Nombre de fonctions de temporisation 8 

Nombre de contacts 1 

Plage de temps 01.s à 999 h 

Incrément de temps Heures, minutes, secondes 

Applications 
Production, sécurité, timers de temporisation, timers de 
temporisation, intervalle de fonctionnement, clignotant, 
cycle de répétition 

 

 

 

Alimentation Extérieur 

Tension d'alimentation    24 à 240 V c.a./c.c.      

Tension minimale 24VAC/DC 

Tension maximale 240VAC/DC   

Courant maximum 8A 

Courant minimum 0.1A 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Type de montage Rail DIN     

Profondeur 76 mm 

Largeur 17,5 mm 

Longueur 89 mm 

    

 

 

Température d'utilisation maximale 55 °C 

Température d'utilisation minimale -10°C   

  

 

 

Indice IP  IP20; IP40  

 

 

 

Conformité/certifications Ce, RoHS 

    

    

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Catégorie de protection 

Spécifications de l'environnement de 

fonctionnement 
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