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Billeder kan afvige

Bestillingsoplysninger

Type Varenr.

TBS-1QES21506CE 6063827

Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/TBS

Oversigt over tekniske data

Egenskaber
Måleområde –20 °C ... +120 °C

Måleelement Pt1000, 2-leder, Klasse A iht. IEC 60751

Udgangssignaler IO-Link/PNP + PNP + 4 mA ... 20 mA

Transistorudgang Transistor

Udgangsspænding Forsyningsspænding [V DC] - 1 V DC

Maks. aktiveringsstrøm ≤ 250 mA

Koblingsforsinkelse 0 s ... 50 s, programmerbar

Transistorudgangenes indstillingspræcision +0,1 °C

Transistorudgang Transistor

Antal 3

Udgangsspænding Forsyningsspænding [V DC] - 1 V DC

Maks. aktiveringsstrøm ≤ 250 mA

Koblingsforsinkelse 0 s ... 50 s, programmerbar

Transistorudgangenes indstillingspræcision +0,1 °C

Måleområdeskalering Nulpunkt: maks. +25% af måleområdet
Slutværdi: maks. –25% af måleområdet

Måleområdeskalering Maks. +25% af måleområdet, maks. –25% af måleområdet

Display 14-segment-LED, blå, 4-cifret, cifferhøjde 9 mm
Visning elektronisk 180° drejelig, opdatering: 200 ms

Husets drejelighed Display mod hus med elektrisk tilslutning: 330°
Hus mod procestilslutning: 320°

Ydelse
Måleelementets præcision ≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|) 1)

Transistorudgangens præcision ≤ ± 0,8% af måleområdet

Indikationens præcision ≤ ± 0,8% af måleområdet ± 1 ciffer

Den analoge udgangs præcision ≤ ± 0,5% af måleområdet

1) |t| er (positiv) talværdi for temperaturen i °C.
2) Afhængigt af sensorkonfigurationen, iht. IEC 60751.
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Reaktionstid t50 ≤ 5 s 2)

Reaktionstid t90 ≤ 10 s 2)

1) |t| er (positiv) talværdi for temperaturen i °C.
2) Afhængigt af sensorkonfigurationen, iht. IEC 60751.

Mekanik/elektricitet

Procestilslutning Klemmeforskruning G ½ A iht. DIN 3852-A

Sensorens montagelængde/diameter 150 mm / 6 mm

Pakning Kobber

Materialer med mediekontakt Rustfrit stål 1.4571 (AISI 316Ti)

Maks. procestryk ≤ 150 bar 1)

Husets materiale Underdel: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Plasthoved: PC + ABS
Tastatur: TPE-E
Displayrude: PC

Kapslingsklasse IP65 (i henhold til IEC 60529) 2)

IP67 (i henhold til IEC 60529) 2)

Elektrisk tilslutning Rund stikforbindelse M12 x 1, 5-polet

Maks. belastning RA ≤ 100 kΩ (Transistorudgange)
< 0,5 kΩ (Udgangssignal 4 mA ... 20 mA)

Forsyningsspænding 15 V DC ... 35 V DC

Maks. strømforbrug 45 mA

Samlet strømforbrug 570 mA (inkl. udgangsstrøm)
320 mA

Beskyttelsesklasse III

Isolationsspænding 500 V DC

Overspændingsbeskyttelse 40 V DC

Kortslutningssikkerhed Udgange QA, Q1, Q2 til M

Kortslutningsbeskyttelse L+ til M

Elektrisk sikkerhed

Beskyttelsesklasse III

Isolationsspænding 500 V DC

Overspændingsbeskyttelse 40 V DC

Kortslutningssikkerhed Udgange QA, Q1, Q2 til M

Kortslutningsbeskyttelse L+ til M

CE-overensstemmelse 2004/108/EC, EN 61326-1 emission (gruppe 1, klasse B) og støjimmunitet (industrielt områ-
de)

RoHS-certifikat ✔

1) Ved rumtemperatur og tilslutning via gevindet.
2) De angivne klasser for tæthedsgrad/kapsling gælder kun i forbundet tilstand med ledningsstik med samme tæthedsgrad/kapsling.

Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur –20 °C ... +80 °C

Lager- og transporttemperatur –20 °C ... +80 °C

Relativ luftfugtighed 45 % ... 75 %
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Klassifikationer

ECl@ss 5.0 27200208

ECl@ss 5.1.4 27200208

ECl@ss 6.0 27200208

ECl@ss 6.2 27200208

ECl@ss 7.0 27200208

ECl@ss 8.0 27200208

ECl@ss 8.1 27200208

ECl@ss 9.0 27200208

ETIM 5.0 EC001446

ETIM 6.0 EC001446

UNSPSC 16.0901 41112211

Måltegning (Dimensioner i mm)

Klemmeforskruning G ½ A
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Tilslutningsmåde
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Overblik over SICK
SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applika-
tioner. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv 
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader. 

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente 
sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med 
henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til 
en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele 
maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet. 

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

Tæt på i hele verden:
Kontaktpersoner og afdelinger - www.sick.com


