
 

 

 

FRANCAIS 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques sans payer un prix élevé. 

Fiche technique 
Boîtier pour rack, 4U 
Code commande RS 179-055 
 

Boîtiers DIPLOMAT 3U et 4U en versions horizontales 
 

BOITIERS HORIZONTAUX AVEC OU SANS SOCLE 
Les boîtiers DIPLOMAT horizontaux standard sont disponibles en quatre hauteurs, 
deux largeurs et quatre profondeurs, et sont fournis prêts à l'assemblage. 
 
Contenu du kit 
Description Qté Matériau/finition 

Couvercle supérieur 1 Acier à revêtement Zintec 0,9 mm 

Tour inférieur {ou socle} 1 Acier à revêtement Zintec de 0,9 mm 

Profilé de poignée 2 Profilé en alliage d'aluminium 

Profilés latéraux (4U uniquement) 4 Profilé en alliage d'aluminium 

Cadres 2 Moulages en alliage d'aluminium 

Pieds (2 inclinables) 4 Plastique ABS 

Finition  Peinture époxy électrostatique 
texturée 

Couleur : Couvercles supérieur/inférieur, socles BS4800-00A01 gris clair 

Cadres avant et arrière, BS4800-C0A05 gris moyen 

Poignées latérales et profilés latéraux 4U  
 
Commander séparément 
Description Page 
Portes transparentes et poignée de transport pour utilisation intensive 10 
Panneaux avant et garnitures de cadre avant 11 
Accessoires de ventilateur et de rangement de câbles sur les panneaux 
arrière 12 
Pieds amortisseurs arrière et garnitures de cadre arrière 13 
Kits de continuité de masse pour supports de châssis et plateaux châssis 14 

 
BOITIERS 19" STANDARD - Fournis assemblés 
Informations de commande 
 
    Dimensions  

Hauteur 
(mm) 

Largeur Profon
deur 
ext. 

Profond
eur int. 
max. 

A B C 
Code 

commande 

3U 
(161,85) 19* 

322 277 450 134,85 17 766-236562 

422 377 450 134,85 17 766-236563 

522 477 450 134,85 17 760-236564 

4U 
(206,30) 19* 

322 277 450 179,30 17 760-236565 

422 377 450 179,30 17 760-236566 

522 477 450 179,30 17 760-236567 
 
BOITIERS DIPLOMATS A SOCLE DE VENTILATION 19" - Fournis assemblés 
(avec filtration d'air intégrée de série) Informations de commande 
 
   Dimensions  

Hauteur 
(mm) 

Largeur 
Profond
eur ext. 

Profonde
ur int. 
max. 

A B C D E 
Code  

commande 

3U 
(161,85) 19* 

322 277 433 134,85 39,5 506,4 287 760-236579 

422 377 450 134,85 39,5 506,4 387 760-236586 

522 477 450 134,85 39,5 506,4 487 760-236581 

4U 
(206,30) 19* 

322 277 450 179,30 39,5 506,4 287 760-236582 

422 377 450 179,30 39,5 506,4 387 760-236583 

522 477 450 179,30 39,5 506,4 487 760-236584 
 
BOITIERS DEMI-LARGEUR 10½" 
Informations de commande 
    Dimensions  

Hauteur 
(mm) 

Largeur Profonde
ur 

ext. 

Profonde
ur int. 
max. 

A B C Code 
commande 

3U 
(161,85) 10,5 

322 277 234 134,85 17 760-236575 

422 377 234 134,85 17 760-236576 

4U 
(206,30) 

10,5 
322 277 234 179,30 17 760-236577 

422 377 234 179,30 17 760-236578 

 

 

Versions horizontales 3U et 4U de boîtiers 19* 
DIPLOMAT 

Version horizontale 3U et 4U avec 
socle de ventilation et fentes 

 

Largeur intérieure maximale : 
47 mm 

Largeur : 530 mm 

Hauteur int. 
max. 

Plaques pour presse-
étoupe 
Version à socle uniquement 
 

Profilé latéral 4U 

3U DIPLOMAT Socle de ventilation 

4U DIPLOMAT 

Profilé de poignée 

Profondeur int. 
max. 

Planifi
er 

Section de cadre 
Remarque : les rainures 
sont compatibles avec 
des écrous standard M4 



 

 

 

FRANCAIS 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des 
plus grandes marques sans payer un prix élevé. 

Versions verticales 3U et 4U de boîtiers DIPLOMAT 
 
Les boîtiers DIPLOMAT verticaux offrent une solution élégante pour les systèmes 
informatiques de bureau situés sur ou sous le bureau de l'opérateur. Pour les boîtiers de 
table, des inserts en caoutchouc sont fournis pour empêcher l'unité de glisser sur la 
surface d'un bureau. 
 
Contenu du kit 
 
Description Qté Matériau/finition 

Poignée 1 Profilé en alliage d'aluminium 

Ensembles pieds verticaux 2 Profilé en plastique ABS/aluminium 

Couvercles latéraux 
ventilés 2 

Acier à revêtement Zintec 0,9 mm 

Profilés de poignée 2 Profilé en alliage d'aluminium 

Profilés latéraux (4U) 4 Profilé en alliage d'aluminium 

Remplissage de la poignée 1 Acier à revêtement Zintec 0,9 mm 

Cadres 2 Moulages en alliage d'aluminium 

Finition  Peinture époxy électrostatique 
texturée 

Couleur : Couvercles latéraux BS4800-00A01 gris clair 

Cadres avant et arrière BS4800-00A05 gris moyen 

Poignées et profilés latéraux, remplissages et pieds 
 
Commander séparément 
 

Description Page 
Portes transparentes et poignée de transport pour utilisation 
intensive 10 
Panneaux avant et garnitures de cadre avant 11 
Accessoires de ventilateur et de rangement de câbles sur les 
panneaux arrière 12 
Pieds amortisseurs arrière et garnitures de cadre arrière 13 
Kits de continuité de masse. Supports de châssis et plateaux 
châssis 14 

 
BOITIERS 19" VERTICAUX - Fournis assemblés 
Informations de commande 
 
  Dimensions    
Hauteur 
(mm) 

Largeur 
profond

eur 

Ext. 
profondeu

r 

int. max. A B Code 
commande 

3U (161,85) 19* 
422 377 450 134,85 760-236635 

522 477 450 134,85 760-236636 

4U (206,30) 19* 
422 377 450 179,30 760-236637 

522 477 450 179,30 760-236638 
 
 
 

 
 

 
 

Garniture 
d'évidement 

Ensemble pied 

Versions verticales 3U et 4U de boîtiers DIPLOMAT 19* 

Versions horizontales 3U et 4U 

Max. Profondeur 
intérieure 

Profilé latéral 4U 

Planifier 

Section de cadre 

Largeur intérieure maximale : 
47 mm 

Largeur : 
  

4U DIPLOMAT 

3U DIPLOMAT 

Profilé de poignée 

Remarque : les écrous 
sont compatibles avec 
des  

écrous standard 
M4 


