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    コネクタ >  自動車用コネクタ >  コネクタ ハウジング >  DEUTSCH DTM ハウジング

 ピッチ: 4.19 mm [ .165 in ]

 極数: 4

 接続タイプ: 電線対電線

 嵌合ピンの直径: 1.02 mm [ .04 in ]

 コネクタおよびハウジングのタイプ: メス端子用ハウジング

すべて DEUTSCH DTM ハウジング (86)

特徴

製品のタイプの特徴

コネクタおよびハウジングのタイプ メス端子用ハウジング

接続タイプ 電線対電線

防水性 はい

ハイブリッド コネクタ いいえ

一次ロックの特徴 ハウジング内に統合

コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ＆ケーブル

構成の特徴

ブランク キャビティ位置 0

極数 4

列数 2

電気的特性

Operating Voltage 250 VAC

公称電圧アーキテクチャ 12 V, 24 V, 48 V

ボディの特徴

ケーブル出口角度 180°

ボディ材料 PA GF

一次製品色 グレー

 

 DTM06-4S  生産可能

 DEUTSCH

 型番: DTM06-4S

Hybrid, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 Position, 4.19

mm [.165in] Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable

TE.comを見る>

DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM|

https://www.te.com/jpn-ja/product-DTM06-4S.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/Zn9b.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-DTM06-4S.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X27Kx.html


 

DTM06-4S

Hybrid, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 Position, 4.19mm [.165in] 
Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable

09/13/2021 08:06AM | Page 2 For support call+81 44 844 8052

一次製品色 グレー

端子の特徴

嵌合ピンの直径 1.02 mm[.04 in]

端子の定格電流 (最大) 7.5 A

機械的アタッチメント

取り付けの特徴 なし

端子位置保証 はい

ストレイン リリーフ アクセサリ別に追加

嵌合調整のタイプ 有極

ハウジングの特徴

ピッチ 4.19 mm[.165 in]

寸法

製品幅 15.24 mm[.6 in]

製品長さ 30.1 mm[1.185 in]

製品高さ 17.65 mm[.685 in]

Row-to-Row Spacing 7.11 mm[.28 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]

使用条件

使用温度 (最大) 125 °C[257 °F]

使用温度範囲 -55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

動作/用途

回路用途 パワーおよびシグナル

業界スタンダード

認証/規格 SAE J2030

保護等級 IP68, IP6K9K

UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験

実装の特徴

パッケージ数量 1600

実装方法 Box

その他

サービス可能 はい

コネクタ位置保証機構（CPA) いいえ



 

DTM06-4S

Hybrid, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 Position, 4.19mm [.165in] 
Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable

09/13/2021 08:06AM | Page 3 For support call+81 44 844 8052

コネクタ位置保証機構（CPA) いいえ

製品コンプライアンス
コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU 指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC 指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 閾値を超える物質は有りません。

EU REACH規則（EC）No. 1907/2006 ECHAによる現在の候補リスト: 2021年7月
(219)

候補リストの表記: 2021年7月(219)

REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量 ハロゲン含有とはBrまたはClが900ppm以上
になります。

はんだ処理能力 半田工程に付いては未確認

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されるこ
とがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均
質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01％で
す。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器に
は、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない
場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価ク
ロム、水銀が0.1％、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定
義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダ
ンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載しています。

 TE製品番号: DTM4S-BT

BOOT, 4P, PLG, ST, GRY

 TE製品番号: DT-RT1

EXT TOOL, FRONT RELEASE

 TE製品番号: CAT-D48-SFT273

DEUTSCH スタンプ & フォームド コン
タクト

 TE製品番号: CAT-D48-ST273

DEUTSCH 単線コンタクト

 TE製品番号: CAT-D485-B128

DEUTSCH DTM バックシェル
 TE製品番号: WM-4S

WEDGE LOCK, 4P, PLG, ORG, DTM

 TE製品番号: CAT-D485-CH8172

DEUTSCH DTM ハウジング
 TE製品番号: CAT-D48-SP729

DEUTSCH シーリング プラグ

適合製品

https://www.te.com/jpn-ja/product-DTM06-4S.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-DTM4S-BT.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-DT-RT1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-CAT-D48-SFT273.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-CAT-D48-ST273.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-CAT-D485-B128.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-WM-4S.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-CAT-D485-CH8172.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-CAT-D48-SP729.html
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自動車用ハウジング(89)自動車用コネクタ ロックおよびＴＰＡ
(15)

自動車用コネクタ キャップおよびカ
バー(16)

挿入および引き抜き工具(2)

自動車用ヘッダー(83)自動車用ハウジング(563)自動車用シールおよびキャビティ プラ
グ(4)

自動車用コネクタ ロックおよびＴＰＡ
(62)

自動車用コネクタ キャップおよびカ
バー(71)

挿入および引き抜き工具(3)その他の自動車用コネクタ アクセサリ
(14)

 TE製品番号: DTM4S-BT-BK

BOOT, 4P, PLG, ST, BLK

 関連シリーズ DEUTSCH DT

 関連シリーズ DEUTSCH DTM

https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-connector-housings-dtm/Y30DyX27Kx.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-connector-locks-position-assurance-dtm/Y30DwX27Kx.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-connector-caps-covers-dtm/Y30DKX27Kx.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/insertion-and-extraction-tools-dtm/Y4479X27Kx.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-headers-dt/Y30DzX25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-connector-housings-dt/Y30DyX25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-seals-cavity-plugs-dt/Y30g1X25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-connector-locks-position-assurance-dt/Y30DwX25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-connector-caps-covers-dt/Y30DKX25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/insertion-and-extraction-tools-dt/Y4479X25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/other-automotive-connector-accessories-dt/Y30DxX25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-DTM4S-BT-BK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X25oK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X27Kx.html


 

DTM06-4S

Hybrid, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 Position, 4.19mm [.165in] 
Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable

09/13/2021 08:06AM | Page 5 For support call+81 44 844 8052

TE製品番号:114017-ZZ

SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE製品番号:1060-20-0122

DEUTSCH スタンプ & フォームド コン
タクト

TE製品番号:1011-344-0205

DUST CAP, 2P, PLG, BLK, DT

TE製品番号:0462-201-20141

DEUTSCH 単線コンタクト
TE製品番号:WM-8S

WEDGE LOCK, 8P, PLG, ORG, DTM

TE製品番号:2411-002-1805

DEUTSCH HDP20 取り付けハードウェ
ア

自動車用ヘッダー(29)

この製品と一緒に購入されている製品

書類

製品図面
PLG, 4P, GRY, N

英語

CAD ファイル
カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_DTM06-4S_99.2d_dxf.zip

英語

3D モデル

3D

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_DTM06-4S_99.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_DTM06-4S_99.3d_stp.zip

英語
CADファイルをダウンロードすることにより、 に同意したこととなります。利用規約

https://www.te.com/jpn-ja/product-114017-ZZ.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1060-20-0122.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1011-344-0205.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-0462-201-20141.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-WM-8S.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2411-002-1805.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/automotive-headers-dtm/Y30DzX27Kx.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7FDTM06-4S%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_DTM06-4S_A.pdf%7FDTM06-4S
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_DTM06-4S%7F99%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_DTM06-4S_99.2d_dxf.zip%7FDTM06-4S
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_DTM06-4S%7F99%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_DTM06-4S_99.pdf%7FDTM06-4S
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_DTM06-4S%7F99%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_DTM06-4S_99.3d_igs.zip%7FDTM06-4S
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_DTM06-4S%7F99%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_DTM06-4S_99.3d_stp.zip%7FDTM06-4S
https://www.te.com/jpn-ja/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
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データ シート/カタログ ページ
ICT Terminals and Connectors Catalogue

英語

CONNECTOR SELECTOR

英語

製品規格
エンジニアリング レポート

英語

製品環境適合
Product Compliance

英語

Product Compliance

英語

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773950-7%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773950-7_A.pdf%7FDTM06-4S
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773962-8%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773962-8_A.pdf%7FDTM06-4S
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F502-151010%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_502-151010_A.pdf%7FDTM06-4S
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_DTM06-4S%7FH%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_DTM06-4S_H%28060383%29.xlsx%7FDTM06-4S
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_DTM06-4S%7FH%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_DTM06-4S_H%28150434%29.xml%7FDTM06-4S

