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9-polige Sub-D-
Einbausteckverbinderbuchse 

von RS Pro, 2,74 mm 
Rastermaß 

RS Best.-Nr. 482-812            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile 
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Hohe 
Zuverlässigkeit und 
hohe Leistung 

 

•  Gehäuse aus 
verzinktem Stahl mit 
gelber verchromter 
Oberfläche 

 

•  Vergoldete, 
bearbeitete 
Stiftkontakte für 
präzise Leistung 

 

•  Grüner Monoblock-
Diallylphthalat-
Isolator für 
verbesserte 
elektrische Leistung 

 

•  Flansche zur 
Schraubmontage an 
einer Platte 

 

•  Lötmuscheln für 
einfachen 
Kabelanschluss 

 

MERKMALE 
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Ein haltbarer, höchst zuverlässiger D-Subminiatur-Steckverbinder von RS PRO für den Einsatz in 
Umgebungen, in denen hohe Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Dieser Steckverbinder hat ein Gehäuse 
aus Stahl und einen Diallylphthalat-Isolator. Diallylphthalat ist eine Art von Kunststoff mit guten 
elektrischen Eigenschaften, hoher Wärmebeständigkeit, guter Formstabilität und hoher Festigkeit. Die 
Qualitäten dieses Material verbessern die elektrische Leistung des Steckverbinders. Dieser 
Steckverbinder ist eine kommerzielle Version des Militär-Steckverbinders M24308.  

 

 

 

Anzahl der Kontakte 9 

Geschlecht Buchse 

Gehäuseausrichtung Gerade 

Montageart Tafelmontage 

D-Steckverbinder Standard-D-Sub 

D-Sub-Gehäusegröße E 

Anschlussmethode Lot 

Gehäusematerial Stahl 

Abmessungen 30,81 mm x 10,92 mm x 12,55 mm 

Kontaktwerkstoff Gold über Nickel 

Kontaktbeschichtung Gold über Nickel 

Anwendung 

Computer, Monitore und Scanner, Netzwerk- und 
Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte, 
Industrielle Geräte, Prüf- und Messgeräte, 
Fernbedienung Sensoren und Datenlogger, tragbare 
Geräte zur Stromerzeugung  

Stoßfestigkeit 
50 G Peak gemäß MIL-STD-202, Methode 213, 
Zustand G. 

Vibration 
12 Zyklen in drei senkrechten Richtungen @ 10-2000 
Hz, gemäß MILSTD-202, Methode 204, Zustand D 

Feuchtigkeitsbeständigkeit 
90-95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C für 96 
Stunden gemäß MIL-STD-202, Methode 103 

Lebensdauer 500 Steckzyklen 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 
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Einstufung der Materialentflammbarkeit UL94 V-0 

 

 

 

Nennstrom 5.0A 

Nennspannung 750V 

Kontaktwiderstand Max. 2,7 Milliohm 

Isolationswiderstand 
5000 Megaohms max. (Anfänglich); 1000 Megaohms 
(Minimum) nach Umweltprüfungen 

Durchschlagsfestigkeit 1250VAC/RMS  

 

     

 

Rastermaß 2.74mm 

Länge 30.81mm 

Breite 10.92mm 

Tiefe 12.55mm 

Einzelkontakt 0,7 oz./12 oz. 

 

 

 

Maximale Betriebstemperatur +125°C 

Minimale Betriebstemperatur -65°C 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung UL 94V-0/ 2011/65/EU und 2015/863  

 

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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