
Temperaturdifferenze zwischen TROCKENTHERMOMETER
und FEUCHTTHERMOMETER (°Celsius)

THERMOMETER-HYGROMETER
(Mason Psychrometer)

Füllen Sie das Reservoir mit Wasser, und stellen Sie sicher, dass der Strumpf am
Messfühler des Feuchtthermometers nass ist. Lesen Sie die beiden Temperaturen

ab. Gehen Sie in der Tabelle von der am Trockenthermometer abgelesenen
Temperatur (linke Spalte) aus. Berechnen Sie die Temperaturdifferenz zwischen

Trocken- und Feuchtthermometer und suchen Sie den entsprechenden Wert in der
oberen Tabellenzeile. Gehen Sie dann in der betreffenden Spalte nach unten bis

auf die Höhe der Trockenthermometer-Temperatur, um die relative Feuchtigkeit zu
ermitteln.  Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man das Psychrometer einer

leichten Luftströmung (ca. 1 bis 1,5 m/s) aussetzt.
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97 94 92 89 87 84 82 79 77 74 72 70 68 66 63 61
97 94 92 89 86 84 81 79 77 74 72 70 67 65 63 61
97 94 92 89 86 84 81 79 76 74 71 69 67 65 62 60
97 94 92 89 86 83 81 78 76 73 71 69 66 64 62 60
97 94 91 89 86 83 81 78 76 73 71 68 66 64 62 59
97 94 91 88 86 83 80 78 75 73 70 68 66 63 61 59
97 94 91 88 86 83 80 78 75 72 70 68 65 63 61 58
97 94 91 88 85 83 80 77 75 72 70 67 65 62 60 58
97 94 91 88 85 82 80 77 74 72 69 67 64 62 59 57
97 94 91 88 85 82 79 77 74 71 69 66 64 61 59 56
97 94 91 88 85 82 79 76 73 71 68 66 63 61 58 56
97 94 91 87 84 82 79 76 73 70 68 65 63 60 58 55
97 94 90 87 84 81 78 75 73 70 67 65 62 59 57 54
97 93 90 87 84 81 78 75 72 69 67 64 61 59 56 54
97 93 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 61 58 55 53
97 93 90 87 83 80 77 74 71 68 65 63 60 57 55 52
96 93 90 86 83 80 77 74 71 68 65 62 59 56 54 51
96 93 89 86 83 80 76 73 70 67 64 61 58 56 53 50
96 93 89 86 83 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49
96 93 89 86 82 79 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48
96 93 89 85 82 78 75 72 68 65 62 59 56 53 50 47
96 92 89 85 81 78 74 71 68 65 61 58 55 52 49 46
96 92 88 85 81 77 74 70 67 64 60 57 54 51 48 45
96 92 88 84 81 77 73 70 66 63 60 56 53 50 47 44
96 92 88 84 80 76 73 69 66 62 59 55 52 49 46 42
96 92 88 84 80 76 72 68 65 61 58 54 51 47 44 41
96 91 87 83 79 75 71 68 64 60 57 53 50 46 43 39
96 91 87 83 79 75 71 67 63 59 56 52 48 45 41 38
95 91 87 82 78 74 70 66 62 58 54 51 47 43 40 36
95 91 86 82 78 73 69 65 61 57 53 49 45 42 38 35
95 91 86 81 77 73 68 64 60 56 52 48 44 40 36 33
95 90 86 81 76 72 67 63 59 55 50 46 42 38 34 31
95 90 85 80 76 71 66 62 58 53 49 45 41 36 32 29
95 90 85 80 75 70 65 61 56 52 47 43 39 34 30 26
95 89 84 79 74 69 64 60 55 50 46 41 37 32 28 24
94 89 84 78 73 68 63 58 53 49 44 39 35 30 26 21
94 89 83 78 72 67 62 57 52 47 42 37 32 28 23 18
94 88 83 77 71 66 61 55 50 45 40 35 30 25 20 16
94 88 82 76 70 65 59 54 48 43 38 32 27 22 17 12
94 87 81 75 69 63 58 52 46 41 35 30 25 19 14 9
93 87 81 74 68 62 56 50 44 38 33 27 22 16 11 5
93 86 80 73 67 61 54 48 42 36 30 24 18 13 7 2
93 86 79 72 66 59 52 46 40 33 27 21 15 9 3
93 85 78 71 64 57 50 44 37 31 24 18 11 5
92 85 77 70 63 55 48 41 34 28 21 14
92 84 76 69 61 53 46 39 31 24
92 83 75 67 59 51 44 36
91 83 74 66 57 49
91 82 73 64
90 81
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