Cellule pour ~ Sensiblité ajustable par potentiometre

fibres optiques | Sb400mm /Tw120mm |  Sb 160 mm /Tw 45 mm |
Série 10

PNP commutation claire/sombre  FVDK 10P81Y0 } - FVDK 10P82Y0
X 7
NPN commutation claire/sombre FVDK 10N81Y0 FVDK 10N82Y0
Données techniques
Portée de fonctionnerment Sb (Type simple @ 1,5 mm) 400 mm 160 mm
Portée ajustable Tw (Type réflex @ 1,5 mm) 120 mm 45 mm
Canaux de détecteur 1 1
_Réserve de signal / contréle d'encrassement LED verte LED verte
Témoin de sortie LED rouge LED rouge
Source de lumiére Diode rouge modulée Diode rouge modulée )
Longueur d'ondes 680 nm 680 nm
Plage de tension 10-30VDC 10-30VDC
_max. Consommation Moyenne / Valeur de pointe 20 mA /35 mA 20 mA /35 mA
max. Courant de sortie bt 100 mA 100 mA
|_Tension résiduelle <1VDC : <1VvDC
Temps d'activation 500 us 50 us
Temps de désactivation 500 us 70 us
Temporisation / Temp. au déclenchement 40 ms 40 ms
Protégé contre courts-circuits oui oui
Protégé contre inversion polarité oui oui
Température de fonctionnement -20...+60 °C -25...460 °C
Matériau de boitier Polycarbonate / ABS Polycarbonate / ABS
Classe de protection IP 40 IP 40
Montage Rail DIN EN 50022 Rail DIN EN 50022
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e Sortie alarme Série 10
* Fonction temporisation
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Type de fonctionnement
Objet détecté Objet non détecté
Comm. claire =g ER ® PNP=HIGH NPN=LOW __I™\\__LED @ PNP =LOW NPN=HIGH
Fonction des éléements
- Ajustage de la sensibilité
Témoin de sortie Commutation claire/sombre
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Contréle d'encrassement - // \\
Indication de la sensibilité Temporisation au déclenchement
-~
Fibres optiques Accessoires fibres optiques
Types réflex page 26 - 31 Page 54
Types simple page 32 - 35
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