C091D

Gerdtedosen
fiir Flanschmontage

Female receptacle
for flange mounting

Montageausschnitt
Panel Cutout

Geratedose mit Vierkantflansch,
LétanschluB.

Kontaktoberfléche: silber oder gold.
12- und 14-polige Austiihrung: goid.

Female receptacle, square flange, D

12 and 14 cont. type: gold.

I y
solder termination. e % EAR\EY)
Contact plating: silver or gold. Lﬁ i

hein d P e

(787

LAA 20

3 DIN

£091 317003 100 2

4 IEC

€091 317004 100 2

5 DIN

€091 317005 100 2

55 DIN

€091 317105100 2

6 DIN

€091 317006 100 2

£091 317007 100 2

7 DIN

£091 317107 100 2

8 DIN

€091 317008 100 2

12

€091 317012 200 2

14

€091 317014 200 2

C091D

Geratestecker
fiir Frontmontage

Male receptacle
for front mounting

Montageanleitung / Assembling instruction

Montageausschnitt
Panel Cutout

Geratestecker, LétanschluB,
Befestigung mit Ringmutter.
Kontaktoberfldche: silber oder gold.
12- und 14-polige Ausflihrung: gold|

Male receptacle,

solder termination. Panel mounting
with ring nut.

Contact plating: silver or gold.

12 and 14 cont. type: gold.

(.787)

3 DIN| C09131W0031002 | — 02
4 IEC| C09131W0041002| - C091 11w004 000 2
5 DIN| C09131W0051002 | - C091 11W005 000 2
55 DIN| C091 31W1051002 | — €091 11W105 000 2
6 DIN| C09131W0061002| — €091 11W006 000 2
7 €091 31W007 1002 | — €091 11W007 000 2
7 DIN| C09131W107 1002 | — €091 11W107 000 2
8 DIN| C09131W0081002 | — €091 11W008 000 2

12 - €091 31W0122002 | -

14 - C091 31W0142002 | ~
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" Crimpkontakte bitte separat bestellen, siehe Seite 38 / Please order crimp contacts separately, see page 38

2 siehe Hinweis Seite 5 / ses remark page 5



