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CARACTERISTIQU
ES

FLLUEETE Thermometre numerique de
performances
type K de RS PRO

Interface

Etalonnage
automatique

Simples et faciles a
utiliser

Affichage avec
rétroéclairage LCD

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Le thermometre a thermocouple L200 Pt100 peut étre utilisé en conjonction avec un PC fournissant une
mesure de température précise. Ce thermometre numérique avec un thermocouple 8 canaux polyvalent et
Pt100 ne se balaie pas seulement, mais vous fournit I'enregistrement des valeurs mesurées. Le moniteur
de température peut également étre utilisé comme un indicateur et un enregistreur autonomes intégrant un
affichage numérique de la température mesurée. Le systeme est doté d'une fonction d'auto-étalonnage
intégrée pour la version thermocouple et est une méthode Rapid et extrémement pratique pour
I'étalonnage sur site.

Caractéristiques

Paramétres de mesure Température
Nombre de canaux d'entrée 8
Type d'interface USB
Type d'affichage LCD avec rétroéclairage
Type de capteur Thermocouple
Alarme Non
Vitesse d'enregistrement 5 secondes et 1 heure
Relevés 512 jeux de relevés
Fourni en standard sur CD-ROM Télécommande et
Logiciel mesure : - relevés de journal pour fichier.
Téléchargement vers PC Logging, étalonnage
Type d'entretien étalonné Etalonnage de capteur

Préparation alimentaire, Installations de stockage,
Etablissements d'enseignement, Environnement, R&D,
Expérimentation, surveillance d'usine de
réfrigération/congélation, musées et galeries

Applications
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Mesure
Parameétres Gamme Résolution Précision
Température -200 a 750 °C. 0,1°C +0,05 a +-0,1 °C.

Spécifications

6 V c.c. (5,5-9,5 V) via un adaptateur secteur universel

Source d'alimentation (fourni) 120 - 250 V/ 50 / 60 Hz
Type de prise USB
Terminai , ) 8 thermocouples : mini-connecteurs, 8 x Pt100, blocs
erminaisons d'entrée .
de terminal
Spécifications de I'environnement de
Flagg de tempergture de 0450 °C.
onctionnement : -
Température d'utilisation maximale 50 °C
Température d'utilisation minimale 0°C
Homologations
Conformité/certifications CEI584, conforme a la directive ROHS

Accessoires inclus :

Nom de I'élément Qté
Cordon USB 1
Logiciel PC et manuel 1
d'utilisation sur CD
Adaptateur secteur 1
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