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RS-GCS-040-GNS SILICONE FREE GREASE

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 29/10/2015 Data di revisione: 21/02/2023 Sostituisce la versione di: 17/02/2023 Versione: 2.3

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela

Nome del prodotto : RS-GCS-040-GNS SILICONE FREE GREASE

Codice prodotto : 915-6111, 915-6118

Tipo di prodotto . Materiale di interfaccia termica,Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare,Pasta

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale . Uso professionale
Uso della sostanza/ della miscela . Thermal interface material
Funzione o categoria d'uso . Riempitivi, Agenti conduttivi

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex
France

T +3902 66 058 1
tecnici@rs-components.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza 800 699 792 (24hr), +44 1235 239670 (24hr) CAV Umberto | — Roma tel. 06-49978000
CAV Cardarelli — Napoli tel. 081-5453333 CAV Gemelli — Roma tel. 06-3054343
CAV Careggi — Firenze tel. 055-7947819 CAV Universita — Foggia tel. 800183459
CAV Maugeri — Pavia tel. 0382-24444 CAV Bambin Gesl — Roma tel. 06 68593726
CAV Niguarda — Milano tel. 02-66101029 CAV AOUI — Verona tel. 800011858

CAV Papa Giovanni XXIII — Bergamo tel. 800883300

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pericoloso per I'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 H400
Pericoloso per I'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1 H410
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per 'ambiente
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Molto tossico per gli organismi acquatici.
2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericoli (CLP)

GHS09
Avvertenza (CLP) . Attenzione
Indicazioni di pericolo (CLP) : H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP) : P273 - Non disperdere nel’ambiente.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un'impresa di smaltimento rifiuti pericolosi
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autorizzata o un centro di raccolta a eccezione di serbatoi vuoti puliti che possono essere
smaltiti come rifiuti non pericolosi.

2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT/vVPvB 2 0,1% valutate in conformita con I'Allegato XlII del REACH.

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformita all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprieta di
interferente endocrino, o non é identificata come avente proprieta di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE)
2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele
Nome Identificatore del % Classificazione secondo il
prodotto regolamento (CE) n. 1272/2008
[CLP]
ZINC OXIDE Numero CAS: 1314-13-2 70 Aquatic Acute 1, H400
Numero CE: 215-222-5 Aquatic Chronic 1, H410
Numero indice EU: 030-013-
00-7
POLYSYNTHETIC FLUID - 20 Non classificato
BORON NITRIDE Numero CAS: 10043-11-5 10 Aquatic Chronic 1, H410

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto . Lavare la pelle con acqua abbondante.

cutaneo

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli  : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.

occhi

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di inalazione : L'inalazione pud causare un'irritazione (tosse, fiato breve, disturbi respiratori).
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Provoca una lieve irritazione cutanea.

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Leggera irritazione agli occhi.

Sintomi/effetti in caso di ingestione : Dolori addominali, nausea. Pud provocare un'irritazione dell'apparato digerente.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma.
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di . Sviluppo possibile di fumi tossici.
incendio

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza . Ventilare la zona del riversamento.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione . Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento . Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto.
Altre informazioni . Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura . Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Indossare un dispositivo di
protezione individuale.
Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

ZINC OXIDE (1314-13-2)

Austria - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Zinkoxid-Rauch
MAK (OEL TWA) 5 mg/m3 (A)
Riferimento normativo BGBI. Il Nr. 238/2018
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ZINC OXIDE (1314-13-2)

Belgio - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Zinc (oxyde de) (fraction alvéolaire) # Zinkoxide (inadembare fractie)
OEL TWA 2 mg/m3
OEL STEL 10 mg/m3

Riferimento normativo

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale LinHkoB okeung
OEL TWA 5 mg/m?® (kaTo UMHK)
OEL STEL 10 mg/m?® (KaTo UMHK)

Riferimento normativo

Hapepn6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuTta Ha paboTeLumTe OT pUckoBe, CBbpP3aHu C
€KCMo3numMsi Ha XUMUYHU areHTu npu paboTa (M3m. n gon. AB. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot
04.06.2021 r.)

Croazia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Cinkov oksid

GVI (OEL TWA) [1]

2 mg/m? R (respirabilna prasina)

KGVI (OEL STEL)

10 mg/m3

Riferimento normativo

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izloZzenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Oxid zine€naty, jako Zn
PEL (OEL TWA) 2 mg/m3
NPK-P (OEL C) 5 mg/m3

Riferimento normativo

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Danimarca - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Zinkoxid og zinkoxidrag

OEL TWA[1]

4 mg/m3 beregnet som Zn

Riferimento normativo

BEK nr 1054 af 28/06/2022

Estonia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Tsinkoksiid

OEL TWA

5 mg/m3

Riferimento normativo

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a méaaruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1)

Finlandia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Sinkkioksidi, huurut
HTP (OEL TWA) [1] 2 mg/m3
HTP (OEL STEL) 10 mg/m3

Riferimento normativo

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

Francia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Zinc (oxyde de)

VME (OEL TWA)

5 mg/m3 (fumées)
10 mg/m3 (poussieres)
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ZINC OXIDE (1314-13-2)

Commento

Valeurs recommandées/admises

Riferimento normativo

Circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Grecia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Yeudapyupou OEeidio (katvoi)
OEL TWA 5 mg/m3
OEL STEL 10 mg/m3

Riferimento normativo

M.A. 90/1999 - MNpooTacia TnG uyeiag Twv epyadopEVWY TTOU EKTIBEVTAI OE OPICUEVOUG
XNMIKOUG TTaPAYOVTEG KATA TN SIAPKEIA TNG EPYATIOG TOUG

Ungheria - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale CINK-OXID
AK (OEL TWA) 5 mg/mé por
5 mg/m? fiist
Commento i (ingerlé anyag, amely izgatja a bdrt, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat); Por: N

(Irritélé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély egészségkarositoé hatassal biré anyagok),
fust: R (Azok az anyagok, amelyek egészségkarosité hatasa ROVID expozicié hatasara
jelentkezik)

Riferimento normativo

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezok hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérol

Irlanda - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Zinc oxide, fume
OEL TWA[1] 2 mg/m3 R (Respirable Fraction)
OEL STEL 10 mg/m3

Riferimento normativo

Chemical Agents Code of Practice 2021

Lettonia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Cinka oksids

OEL TWA

0.5 mg/m?3

Riferimento normativo

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi Ministru kabineta
2011. gada 1. februart noteikumiem Nr. 92)

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Cinko oksidas

IPRV (OEL TWA)

5 mg/m?3

Riferimento normativo

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Polonia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Tlenek cynku

NDS (OEL TWA)

5 mg/m3 w przeliczeniu na Zn: frakcja wdychalna

NDSCh (OEL STEL)

10 mg/m?3 w przeliczeniu na Zn: frakcja wdychalna

Commento

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Riferimento normativo

Dz. U. 2018 poz. 1286

Portogallo - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Oxido de zinco

OEL TWA

2 mg/m3 R (Fracao respiravel)
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ZINC OXIDE (1314-13-2)

OEL STEL

10 mg/m3 R (Fragao respiravel)

Riferimento normativo

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Romania - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Oxid de zinc
OEL TWA 5 mg/m3 (Fumuri)
OEL STEL 10 mg/m3 (Fumuri)

Riferimento normativo

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Oxid zino¢naty, dymy

NPHV (OEL TWA) [1]

1 mg/m?3 respirabilna frakcia

NPHV (OEL STEL)

1 mg/m?3 respirabilna frakcia

Riferimento normativo

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Spagna - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Oxido de cinc

VLA-ED (OEL TWA) [1]

2 mg/m3 Fraccion respirable

VLA-EC (OEL STEL)

10 mg/m3 Fraccién respirable

Commento

d (Véase UNE EN 481: Atmosferas en los puestos de trabajo. Definicion de las fracciones
por el tamafio de las particulas para la medicion de aerosoles).

Riferimento normativo

Limites de Exposicidn Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2022. INSHT

Svezia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Zinkoxid

NGV (OEL TWA)

5 mg/m3 totaldamm

Commento

3 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar pa ett filter i den provtagare
som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr
1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljéverket. Filterdiametern &r normalt 37
mm, men kan aven vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod)

Riferimento normativo

Hygieniska grénsvéarden (AFS 2018:1)

Islanda - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Sinkoxid og sinkoxidreykur, sem Zn

OEL TWA

4 mg/m3

Riferimento normativo

Reglugerd um mengunarmérk og adgerdir til ad draga Ur mengun a vinnustédum (Nr.
390/2009)

Norvegia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Sinkoksid

Grenseverdi (OEL TWA) [1]

5 mg/m3

Riferimento normativo

FOR-2021-06-28-2248

Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Oxyde de zinc (fumée) / Zinkoxid (Rauch)

MAK (OEL TWA) [1]

3mg/m3 (a)/ (a)

KZGW (OEL STEL)

3mg/m3 (a)/ (a)
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ZINC OXIDE (1314-13-2)

Tossicita critica

Fimétal / Metallrauch

Commento

NIOSH, OSHA

Riferimento normativo

www.suva.ch, 28.03.2022

BORON NITRIDE (10043-11-5)

Lettonia - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale

Bora nitrids

OEL TWA

6 mg/m3

Riferimento normativo

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi Ministru kabineta
2011. gada 1. februart noteikumiem Nr. 92)

Lituania - Valori limite di esposizione professionale

Nome locale Boro nitridai (heksagonalinis ir kubinis)
IPRV (OEL TWA) 6 mg/m3
Commento F (fibrogeninis poveikis)

Riferimento normativo

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.2. Controlli dell’esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili

vicino a qualsiasi luogo in cui vi & rischio di esposizione.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti protettivi. Guanti. Occhiali di sicurezza.
Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

GOO0O

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza

Protezione degli occhi

Tipo

Campo di applicazione Caratteristiche Standard

Occhiali di sicurezza

Particelle EN 166
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8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti

Protezione della pelle e del corpo

Tipo Standard
Bluse usa e getta, Guanti usa e getta
Protezione delle mani:
Guanti di protezione
Protezione delle mani
Tipo Materiale Permeazione Spessore (mm) Filtrazione Standard
Guanti usa e getta Gomma nitrilica (NBR) 6 (> 480 minuti) 0.11 EN 374-2
8.2.2.3. Protezione respiratoria
Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
Protezione respiratoria
Dispositivo Tipo di filtro Condizione Standard
Respiratore per la deputazione dell’'aria (APR) usae | Tipo P3 Protezione contro i vapori, EN 140

getta

Protezione antipolvere

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile
8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Colore

Odore

Soglia olfattiva

Punto di fusione

Punto di congelamento

Punto di ebollizione
Infiammabilita

Limiti di infiammabilita o esplosivita
Limite inferiore di esplosivita
Limite superiore di esplosivita
Punto di infiammabilita
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
pH

Viscosita cinematica

Solubilita

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log
Kow)

Tensione di vapore

Pressione di vapore a 50°C

Liquido

bianco.
inodore.

Non disponibile
1975 °C

Non applicabile
2360 °C

Non infiammabile.

Non applicabile
Non disponibile
Non disponibile
Non disponibile
Non applicabile
Non disponibile

: Approx. 7

Non applicabile
Non disponibile
Non disponibile

Non disponibile
Non disponibile
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Densita : Non disponibile
Densita relativa : Non disponibile
Densita relativa di vapore a 20°C : Non disponibile
Caratteristiche della particella : Non applicabile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita

Il prodotto non é reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilita chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).
10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicita acuta (orale) : Non classificato
Tossicita acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicita acuta (inalazione) : Non classificato

ZINC OXIDE (1314-13-2)

DL50 orale ratto 7950 mg/kg

CL50 Inalazione - Ratto 2500 mg/kg

BORON NITRIDE (10043-11-5)

DL50 orale ratto > 2000 mg/kg

DL50 cutaneo ratto

> 2000 mg/kg

CL50 Inalazione - Ratto

5.19 mg/l/4h

Corrosione cutanea/irritazione cutanea
Gravi danni oculari/irritazione oculare
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Mutagenicita sulle cellule germinali
Cancerogenicita

Non classificato
pH: Approx. 7

Non classificato
pH: Approx. 7

Non classificato
Non classificato
Non classificato
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secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Tossicita per la riproduzione : Non classificato
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato
esposizione singola
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato
esposizione ripetuta
Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

RS-GCS-040-GNS SILICONE FREE GREASE

Viscosita cinematica ‘ Non applicabile

POLYSYNTHETIC FLUID

Viscosita cinematica > 30 mm?/s

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Ecologia - generale : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Prima della
neutralizzazione il prodotto puo costituire un pericolo per gli organismi acquatici. Molto
tossico per gli organismi acquatici.

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a breve : Molto tossico per gli organismi acquatici.

termine (acuto)

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a lungo : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

termine (cronico)
Non rapidamente degradabile

ZINC OXIDE (1314-13-2)

CL50 - Pesci [1] 1.1 mg/l

CES50 - Crostacei [1] 0.098 mg/I

BORON NITRIDE (10043-11-5)

CL50 - Pesci [1] > 100 mg/l

NOEC cronico pesce > 100 mg/I

12.2. Persistenza e degradabilita

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.4. Mobilita nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile
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RS-GCS-040-GNS SILICONE FREE GREASE

Scheda di Dati di Sicurezza
secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformita con le istruzioni di smistamento del
collettore autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformita con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numero ONU o numero ID

Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile

14.5. Pericoli per I'ambiente

Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile ‘ Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra
Non applicabile

Trasporto via mare
Non applicabile

Trasporto aereo
Non applicabile

Trasporto fluviale
Non applicabile

Trasporto per ferrovia
Non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti del’lMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)
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RS-GCS-040-GNS SILICONE FREE GREASE

Scheda di Dati di Sicurezza
secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)
Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)
Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche
pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)
Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sullariduzione dello strato di ozono (UE 1005/2009)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di
0zono)

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di
precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in
commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

15.1.2. Norme nazionali

Germania

Classe di pericolo per le acque (WGK) : WGK 3, Altamente pericoloso per le acque (Classificatione in base alla AwSV, allegato 1).
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) : Non é sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)

Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti & elencato

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti & elencato

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Nessuno dei componenti € elencato

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Nessuno dei componenti & elencato

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Nessuno dei componenti € elencato

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Aquatic Acute 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Pericoloso per I'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprieta specifica del prodotto.
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