
Exzenterschleifer 125 mm BO5041J

Leichte 2-Hand-
Maschine mit
hoher
Abtragleistung

Leistungsaufnahme 300 W
Leerlaufdrehzahl 4.000 – 12.000 min-1

Schwingkreis 2,8 mm Ø
Exzenter 1,4 mm Ø
Schleifteller 125 mm Ø
Schleifpapier (Klett) 123 mm Ø
Gewicht 1,4 kg
Schalldruckpegel (LPA) 81 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA) 92 dB(A)
Unsicherheitswert K 3 dB(A)
Vibration Schleifen Metall 3,5 m/s2

Unsicherheitswert K 1,5 m/s2

EAN: 0088381653428

Zolltarif: 84672959000

Artikel ersetzt Modell: BO5041K

Lieferung im MAKPAC 3

• Leichte 2-Hand-Maschine
mit hoher Abtragleistung

• Mit elektronischer
Drehzahlvorwahl 

• Zum Schleifen, für
Lackzwischenschliff und
zum Polieren

• Mit Bremsring zum sanf-
ten Anlaufen des
Schleiftellers und soforti-
gen Stillstand beim
Abschalten

• Zusatzgriff um 300° dreh-
bar

• Mit staubgeschützten
Kugellagern

• Effektive Staubab -
saugung

Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Staubsack,
Schleifpapier


