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产品图片

 

 

采用压线框接线技术的 Klippon® Connect
采用压线框联接的接线端子具有高度可靠、品种繁多的设
计， 让规划更为简单，让操作安全性得以优化。 Klippon®
Connect 能够对各类不同的要求应对自如，解决方案得以
充份验证。

订货数据

 
类型 MK 6/3
订货号 0620320000
版本 多回路端子条, 单/多回路端子条, 额定横截面: 6

mm², 螺钉联接, 直接安装
GTIN (EAN) 4008190077440
数量 50 Stück
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=zh&ObjectID=0620320000
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尺寸及重量
 
宽度 23 mm   宽度 (英寸) 0.906 inch
高度 36.5 mm   高度 (英寸) 1.437 inch
深 22 mm   深度 (英寸) 0.866 inch
重量 33.7 g   净重 23.5 g
 

温度
 
最低存放温度. -25 °C   最高存放温度 55 °C
存储温度 -25 °C...55 °C   最小持续工作温度 -60 °C
最大持续工作温度 130 °C    
 

其它技术参数
 
安装指导 直接安装   安装方式 直接安装
防爆版 不    
 

可压接导线 (额定联接)
 
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 4   剥线长度 9 mm
压接范围，最大 6 mm²   压接范围，最小 0.33 mm²
压接螺钉 M 4   导线最大压接面积 AWG AWG 10
导线最小压接面积 AWG AWG 22   导线连接截面积，单股硬导线，最大 6 mm²
导线连接截面积，单股硬导线，最小

0.5 mm²
  导线连接截面积，多股细导线，带管状端

头 DIN 46228/1，最大 4 mm²
导线连接截面积，多股细导线，带管状端
头 DIN 46228/1，最小 0.5 mm²

  导线连接截面积，多股细导线，带管状端
头 DIN 46228/4，最大 4 mm²

导线连接截面积，多股细导线，带管状端
头 DIN 46228/4，最小 0.5 mm²

  接线截面积，多股线，最大
6 mm²

接线截面积，多股线，最小 1.5 mm²   最大压接面积 软导线 6 mm²
最大拧紧力矩 2 Nm   最小压接面积 软导线 0.5 mm²
最小拧紧力矩 1.2 Nm   测量规 按照 60 947-1 标准 A3
联接点数量 6   联接类型 螺钉联接
螺丝刀口尺寸 4.0 x 0.8 mm   连接方向 水平进线
 

材料参数
 
材料 KrG   颜色编码 中黄
阻燃等级符合 UL 94 5VA    
 

系统特征值
 
类型 用于端子导轨   必须的端板 无
 

额定数据
 
额定横截面 6 mm²   额定电压 690 V
额定电流 41 A   最大电流 41 A
标准 IEC 60947-7-1   体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 0.78 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x 1.31 W   额定浪涌电压 8 kV
污染等级 3    
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额定数据（CSA）
 
CSA 认证号 12400-150   导线最大压接面积(CSA) 10 AWG
最小导线横截面积（CSA ） 22 AWG   电压大小 B（CSA） 300 V
电压大小 C (CSA) 300 V   电流 大小 B (CSA) 40 A
电流 大小 C (CSA) 40 A    
 

额定数据（UL）
 
UR 证书号 E60693   最大导线尺寸 工厂接线 (UR) 10 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR) 10 AWG   最小导线尺寸 工厂接线 (UR) 22 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (UR) 22 AWG   电压大小 B (UR) 300 V
电压大小 C（UR） 300 V   电流 大小 B (UR) 30 A
电流 大小 C (UR) 30 A    
 

分类
 
ETIM 6.0 EC001284   ETIM 7.0 EC001284
eClass 9.0 27-14-11-06   eClass 9.1 27-14-11-06
eClass 10.0 27-14-11-06   UNSPSC 30-21-18-11
 

认证
 
认证

     
ROHS 一致
 

下载
 
认证/证书/一致性声明 EAC certificate

DE_PT1411_20160418_262_ISSUE01.pdf
Declaration of Conformity Terminals

小手册/产品目录 CAT 1 TERM 16/17 EN
工程数据 EPLAN, WSCAD
工程数据 STEP
用户文档 Cross Connection Guide

StorageConditionsTerminalBlocks
 

安全提示
 
安全须知 Safety Information
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//152113
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//36366
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//157849
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39470
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//59239
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39461
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//87149
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Safety_EN.html

