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RS Pro x 39mm 102mm x 
94mm 、 10kg  

RS 号：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 虎钳的钳口由硬化钢

制成 

 

• 台钳主体由高拉伸铸

件制成 铁 

 

• 通过角度调整、两种

方式的旋转动作都是

平滑的 

 

• 以水平和垂直方向移

动作业 

 

• 独立横向送料和横向

送料 

 

特点 
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您是否正在寻找最方便的方法来固定小零件进行铣削？RS Pro 适用于要求苛刻的垂直和水平加工任

务、如铣削和成形、需要牢固夹紧和牢固安装。 

 

 

 

虎钳类型  铣削台钳 
应用 定心、钻孔 

 

     

 

钳口开度 94mm 

钳口宽度 102mm 

钳口深度 39mm 

安装 螺栓 

重量 10kg 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 
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