
Fluke 170-serie digitale 
multimetre 

Specifikationer

Jævnspænding 175 – Nøjagtighed* ± (0,15%+2)
177 – Nøjagtighed* ± (0.09%+2)
179 – Nøjagtighed* ± (0.09%+2)
Maks. opløsning 0,1 mV
Maksimum 1000 V

Vekselspænding Nøjagtighed* ± (1.0%+3)
Maks. opløsning 0,1 mV
Maksimum 1000 V

Jævnstrøm Nøjagtighed* ± (1.0%+3)
Maks. opløsning 0.01 mA
Maksimum 10 A

Vekselstrøm Nøjagtighed* ± (1.5%+3)
Maks. opløsning 0.01 mA
Maksimum 10 A

Modstand Nøjagtighed* ± (0.9%+1)
Maks. opløsning 0,1 Ω
Maksimum 50 MΩ

Kapacitans Nøjagtighed* ± (1.2%+2)
Maks. opløsning 1 nF
Maksimum 10,000 µF

Frekvens Nøjagtighed* ± (0.1%+1)
Maks. opløsning 0.01 Hz
Maksimum 100 kHz

Temperatur 179 – Nøjagtighed* ± (1.0%+10)
Maks. opløsning 0,1°C
Område -40°C/400°C

Bemærk: * Nøjagtighederne er de bedste nøjagtigheder for hver funktion

Miljøspecifikationer 



Driftstemperatur -10°C til +50°C

Opbevaringstemperatur -30°C til +60°C

Fugtighed (uden kondensdannelse) 0% -90% (0°C -35°C)
0% -70% (35°C -50°C)

Sikkerhedsnormer

Overspændingskategori EN 61010-1 til 1000 V KAT III.
EN 61010-1 til 600 V KAT IV.

Godkendelsescertificeringer UL, CSA, TÜV listet og VDE-anmeldt.

Mekaniske og generelle specifikationer 

Dimensioner 43 x 90 x 185 mm

Vægt 420 g

Garanti Levetid

Batterilevetid Alkalisk: typisk~200 timer, uden baggrundsbelysning




