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Potentiomètre en plastique 
conducteur de RS PRO avec 
une Ø de 3 mm. Axe - 5 kΩ, 

±20 %, linéaire, montage sur 
panneau 

RS code commande : 317-780            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• Capteur à corps en 
nylon renforcé de 
fibre de verre avec 
course électrique de 
10 mm et piston à 
ressort 
 

• Pour de meilleurs 
résultats, utiliser 
comme séparateur 
de potentiel (sans 
résistance variable) 
et mettre en 
mémoire tampon la 
sortie résultante 
avec un 
amplificateur haute 
impédance 
 

• Lissage de sortie 
0,5 % (max.) 
 

• Résistance linéaire 5 
kΩ (±20 %) 
 

• Connexion via des 
câbles volants de 
0.2 mm 
 

• Linéarité de ±2 % et ; 
coefficient de 
température de ±200 
ppm/°C. 
 

• Potentiomètres à 
hautes 
performances et 
économiques, avec 
une longue durée de 
vie d'endurance 
 

• Protection contre 
  

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

 
 
 
Présentés par RS PRO, ces potentiomètres rotatifs conducteurs offrent une gamme d'options de 
résistance. Adaptés à diverses applications. Chaque modèle est parfait pour les applications 
nécessitant une utilisation constante. Fourni complet avec une course mécanique de 1,25 mm à 
chaque extrémité Parfait pour une utilisation sur les cartes de circuit imprimé, l'automobile ou d'autres 
composants électroniques. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.  
 
 
 

 

 

 

Type de potentiomètre Rotatif conducteur 
Plage de résistance standard 500 ohms à 10 K. 
Résistance maximale 5 kohm 
Tolérance  ±20 % 
Linéarité ±2%  
Nombre de tours 1 
Cône électrique Linéaire  
Matériau de l'élément Plastique conducteur 
Type d'actionneur Axe linéaire 

Applications 

Commande audio : les potentiomètres linéaires et 
rotatifs sont utilisés pour contrôler l'équipement audio 
pour changer la puissance sonore et d'autres signaux 
audio. 
Télévision : ils sont utilisés pour contrôler la luminosité 
de l'image, la réponse en couleur et le contraste. 
Commande de mouvement : afin de créer une 
commande en boucle fermée, les potentiomètres sont 
utilisés comme dispositifs de rétroaction de position 
connus sous le nom de servomécanisme. 
Transducteurs : comme ils fournissent de grands 
signaux de sortie, ils trouvent des applications dans la 
conception de transducteurs de déplacement 

    

 

 

Description du produit 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Lissage de sortie 0,5 % (max.) 
Type de terminaison Câble      
Résistance d'isolation > 10 M ohms à 500 V. 
Tension d'isolation R.m.s 500 V c.a. 

 

 

     

 

Diamètre de l'axe 3mm   
Type de montage Montage panneau   

Durée de vie de rotation 3 000 000 cycles 
Hystérésis <0,3% 
Déplacement efficace 10mm +/-0.5mm 
Déplacement mécanique 12,5 mm max. 

Force opérationnelle 200-750g 
 

 

 

Coefficient de température   ±200 ppm / °C. 
Température d'utilisation -40 à +130 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863 
 

  

Spécifications mécaniques 

Spécifications de l'environnement de 
 

Homologations 
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