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Grenzwertschalter - MINI MCR-2-T-2RO-PT - 2906877
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Universell-konfigurierbarer Temperaturgrenzwertschalter mit zwei Transistorausgängen für den Anschluss
von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und Thermoelementen. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder
Software, Push-in-Anschlusstechnik

Artikelbeschreibung
Universell-konfigurierbarer Temperaturgrenzwertschalter mit zwei Transistorausgängen für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter
Widerstandsthermometern und Thermoelementen. Sie können das Gerät über eine der kostenfreien Softwarelösungen oder Ihr Smartphone
konfigurieren. Standardeinstellungen lassen sich zudem auch einfach über DIP-Schalter direkt am Gerät vornehmen (siehe Konfigurationstabelle).
Der Temperaturgrenzwertschalter unterstützt Fault-Monitoring und die NFC-Kommunikation.

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 1 STK

GTIN

GTIN 4055626131566

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 120,500 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 120,500 g

Zolltarifnummer 85437090

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschlüssel J1 - MSR-Technik

Technische Daten

Hinweis
Nutzungsbeschränkung EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Maße
Breite 6,2 mm

Höhe 110,5 mm

Tiefe 120,5 mm

Umgebungsbedingungen
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Grenzwertschalter - MINI MCR-2-T-2RO-PT - 2906877
Technische Daten

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C

Schutzart IP20

Eingangsdaten
Anzahl der Eingänge 1

Verwendbare Eingangsquellen Widerstandsthermometer

Verwendbare Sensortypen (RTD) Pt-, Ni-, Cu-Sensoren

Anschlusstechnik 2-, 3-, 4-Leiter

Sensorspeisestrom ca. 200 µA

Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand ≤ 25 Ω (je Leitung, RTD in 3- oder 4-Leitertechnik)

≤ 50 Ω (abgleichbar, RTD in 2-Leitertechnik)

Widerstandsbereich linear 0 Ω ... 4000 Ω

mV-Signalbereich linear -500 mV ... 500 mV

Verwendbare Eingangsquellen Thermoelemente

Verwendbare Sensortypen (TC) B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L

Schaltausgang
Benennung Ausgang Schaltausgang

Anzahl der Ausgänge 2

Kontaktausführung 2 Schließer

Schaltspannung maximal 30 V DC

Schaltstrom maximal 100 mA (30 V (≤ 50 °C))

70 mA (30 V (51 °C … 70 °C))

Versorgung
Versorgungsnennspannung 24 V DC

Versorgungsspannungsbereich

9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann
der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,
Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-
Tragschiene nach EN 60715)

Stromaufnahme typisch 20 mA (12 V DC)

10 mA (24 V DC)

Leistungsaufnahme 350 mW

Anschlussdaten
Anschlussart Push-in-Anschluss

Einleiter/Klemmstelle starr mit Aderendhülse min 0,14 mm²

Einleiter/Klemmstelle starr mit Aderendhülse max 2,5 mm²

Einleiter/Klemmstelle starr ohne Aderendhülse min 0,14 mm²

Einleiter/Klemmstelle starr ohne Aderendhülse max 2,5 mm²

Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²

Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²

Leiterquerschnitt flexibel AWG min 24
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Grenzwertschalter - MINI MCR-2-T-2RO-PT - 2906877
Technische Daten

Anschlussdaten
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 12

Abisolierlänge 10 mm

Allgemein
Anzahl der Kanäle 1

Temperaturkoeffizient maximal 0,01 %/K

Schaltpunktgenauigkeit < 0,1 %

Statusanzeige LED gelb (Schaltausgang)

Galvanische Trennung Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 2

Bemessungsisolationsspannung 300 V

Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung 3 kV (50 Hz, 1 min.)

Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie

Störabstrahlung EN 61000-6-4

Störfestigkeit EN 61000-6-2 Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen
Abweichungen kommen.

Farbe grau

Material Gehäuse PBT

Einbaulage beliebig

Montagehinweis
Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-
Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-
Tragschiene nach EN 60715.

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL beantragt

Normen und Bestimmungen
Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie

Störabstrahlung EN 61000-6-4

Galvanische Trennung Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1

Konformität CE-konform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Kanada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL beantragt

Environmental Product Compliance
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
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Grenzwertschalter - MINI MCR-2-T-2RO-PT - 2906877
Technische Daten

Environmental Product Compliance
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Approbationen

Approbationen

Approbationen

ATEX

Ex Approbationen

Approbationsdetails

ATEX      PxCIF16ATEX2906876X
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