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Anchor con bullone in acciaio 

inox RS Pro M12, diametro 
foro di fissaggio 12mm 95mm 

Codice RS: 622-1994             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri 
e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza 
pagare un prezzo eccezionale. 

 

• Anchor con vite 
prigioniera ad alte 
prestazioni 
 

• Il bullone passante è 
un Anchor con 
controllo della 
coppia adatto per 
l'uso in Calcestruzzo 
non fessurato su 
C20/25 
 

• Disponibili in 
diverse misure 
 

• Opzione ETA 7 
approvata 
 

• Montaggio rapido e 
sicuro 
 

• Acciaio inox di 
grado A4-316 - 
resistenza alla 
corrosione 
 

• Adatto per l'uso su 
calcestruzzo con 
grado di protezione 
20N/mm2 

CARATTERISTICH
E 
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Gamma RS Pro di ancoraggi con perno passante prigioniero realizzati in acciaio inox di grado A4-
316. Questo bullone passante è adatto per l'uso in calcestruzzo con Una resistenza alla compressione 
superiore a 20N/mm2  
 
La gamma di bulloni passanti in acciaio inox include le seguenti misure:  
622-1922 - M8x50  
622-1944 - M8x75  
622-1950 - M8x95  
622-1966 - M10x85  
622-1972 - M10x125  
622-1994 - M12x85  
622-1988 - M12x100  
622-2004 - M12x145  
622-2010 - M16x125  
622-2105 - M16x175 
 
 

  

 

 

Dimensione filettatura M12 
Tipo Anchor con bullone passante prigioniero 
Materiali Acciaio inox 

Applicazione Posti a sedere all'aperto; corrimano; barriere; scaffali 
per magazzini; sistemi per facciate 

Grado 316 A4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

Specifiche generali 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/6221922
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6221944
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6221950
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6221966
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6221972
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6221994
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6221988
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6222004
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6222010
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6222105
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Lunghezza 95mm 
Diametro foro di fissaggio 12mm 
Spessore di fissaggio massimo 10mm 
Diametro interno dell'occhio 10; 12; 17mm 
Diametro interno gancio 8; 12; 16mm 
Lunghezza filettatura interna 15mm 
Profondità minima foro 80mm 
Lunghezza filettatura 10mm 
Diametro filettatura 10mm 
Lunghezza tassello 80mm 
Spessore massimo fissaggio 10mm 
Foro di gioco del dispositivo 12mm 
Profondità incorporata 60mm 
Spessore struttura 105mm 
Coppia di montaggio 30Nm 
Carico massimo 77kg 
Distanza bordo 50mm 
Distanza da centro a centro 100mm 
Resistenza alla trazione nominale  880N/mm2 
Resistenza allo snervamento 755N/mm2 
Sezione trasversale sollecitata 39.6mm2 
Momento di resistenza 353 
Caratteristiche resistenza alla flessione 37Nm 

 

 

 

Resistenza minima alla temperatura -40°C 
Massima resistenza alla temperatura 80 °C. 

  

 

 

Conformità/certificazioni CE / UR / CUR                
 

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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