Ficha de datos

Caja para racks, 4U
Cédigo RS 179-055

Cajas DIPLOMAT, versiones horizontales de 3U y 4U

ESPANOL

CAJAS HORIZONTALES CON O SIN PLINTO
Las cajas DIPLOMAT horizontales estandar estan disponibles en cuatro alturas,
dos anchuras y cuatro profundidades, y se suministran listas para montar.

Contenido del kit

Descripcion Cantidad Material/acabado

Cubierta superior +1 Acero Zintec de 0,9 mm

Cubierta inferior (o plinto) 1 Acero Zintec de 0,9 mm

Extrusion de asa 2 Extrusion de aleacion de aluminio
Extrusiones laterales (solo 4U) 4 Extrusion de aleacién de aluminio
Molduras 2 Fundicién de aleacién de aluminio
Patas (2 inclinables) 4 Plastico ABS

Acabado Pintura electrostatica texturizada
de epoxi
Color: Cubiertas superior/inferior, plintos Gris claro BS4800-00A01

Molduras delanteras y traseras,

asas laterales y extrusiones laterales
de 4U

Gris medio BS4800-COAQ5 Cajas DIPLOMAT de 19 pulg., versiones horizontales

de 3U y 4U

Se solicita por separado

Plinto con ventilacién horizontal
de 3U y 4U y prensaestopas

Descripcion Pagina = Anchura 530 mm -
— -
Puertas transparentes y asa de transporte de altas prestaciones 10 I 4 |
Paneles frontales y molduras frontales 1 Max. int. ,7m7 Plano =
! 2 — |
Paneles traseros, accesorios para organizar cables y ventiladores 12 profundidad 7 Anchura interna méxima 471 j
mm
Patas traseras de amortiguacion y molduras traseras 13 il 1]
e g
Kits de continuidad de tierra, soportes de chasis y bandejas de chasis 14 o =k %
CAJAS ESTANDAR DE 19 PULG. — Se suministran montadas -
Informacién para pedidos ﬁ I :t‘ Méx. int. altura
E
Dimensiones -8
1 Ik c
Anchura Profu Profund A B C | —
Altitud ndida idad int. Codigo de : i Y
(mm) dext. max. pedido
322 277 450 134,85 17 766-236562 Prensaestopas
3u . Sob ey
(161,85) 19 422 377 450 134,85 17 766-236563 iy - s
522 477 450 134,85 17 760-236564 H
322 277 450 179,30 17 760-236565 ; - - B
4U *
(206,30) 19 422 377 450 179,30 17 760-236566
522 477 450 179,30 17 760-236567

PLINTO DE 19 PULG. CON VENTILACION DIPLOMATS — Se suministra montado

(con filtro de aire de serie)
Informacién de la oferta

Dimensiones
Anchur Profun Profundi A B C D E
Altitud a didad dad int. Cadigo de
(mm) ext. max. pedido
322 277 433 134,85 39,5 506,4 287 760-236579
?1%1 85) 19* 422 377 450 134,85 39,5 5064 387 760-236586
522 477 450 134,85 39,5 506,4 487 760-236581
322 277 450 179,30 39,5 506,4 287 760-236582
?2%6 30) 19* 422 377 450 179,30 39,5 506,4 387 760-236583
522 477 450 179,30 39,5 506,4 487 760-236584
CAJAS DE ANCHO MEDIO DE 10 ¥ PULG.
Informacién de la oferta
Dimensiones
Altitud Anchura Ext. Profundi A B [} Cédigo de
(mm) profundi  dad int. pedido
dad max.
3U 322 277 234 134,85 17  760-236575
(161,85) 10,5
422 377 234 134,85 17  760-236576
U 105 322 277 234 179,30 17 760-236577
(206,30) ’ 422 377 234 179,30 17  760-236578
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Cajas DIPLOMAT, versiones verticales de 3U y 4U

Las cajas verticales DIPLOMAT ofrecen una solucion elegante para sistemas
informéticos de oficina ubicados encima o debajo del escritorio del operador. Las cajas
de escritorio incluyen patas de caucho para evitar que la unidad se deslice y caiga.

Contenido del kit

Molduras frontales y traseras

Descripcion Cantidad Material/acabado

Asa 1 Extrusion de aleacion de aluminio

Conjuntos de patas Extrusion de plastico ABS/aluminio

verticales 2

Cubiertas laterales con Acero Zintec de 0,9 mm

ventilaciéon 2

Extrusiones de asa 2 Extrusion de aleacion de aluminio

Extrusiones laterales (4U) 4 Extrusion de aleacion de aluminio

Relleno del asa 1 Acero Zintec de 0,9 mm

Molduras 2 Fundicién de aleacién de aluminio

Acabado Pintura electrostatica texturizada
de epoxi

Color.  Cubiertas laterales Gris claro BS4800-00A01 DNALOMAT 19" Cases 31 and 41 vertical versions

Gris medio BS4800-00A05

asas laterales y extrusiones, rellenos y patas 3V and 4V Wertical Cases
Cajas DIPLOMAT de 19 pulg., versiones verticales de 3U y 4U
Se solicita por separado - Weth S50meT -
Descripcion Pagina 'Y » |
Puertas transparentes y asa de transporte de altas prestaciones 10 | H
Paneles frontales y molduras frontales 1 Versiones horizontales
. 5 i de 3Uy 4U " Anchura 530 el
Paneles traseros, accesorios para organizar cables y ventiladores 12 | Irtarsal wdth 47 \mm
Patas traseras de amortiguacién y molduras traseras 13
Kits de continuidad de tierra. Soportes de chasis y bandejas de —
chasis 14 Max. Plano
i;:‘r::f:‘r;dldad Anchura interna maxima 471
CAJAS VERTICALES DE 19 PULG. — Se suministran montadas
Informacion para pedidos
Dimensiones
Altitud Anchura Ext. Max. int. A B Cédigo de
(mm) profundi  profundid pedido
dad ad
422 377 450 134,85 760-236635
3U (161,85) 19*
522 477 450 134,85 760-236636
422 377 450 179,30 760-236637
4U (206,30) 19*
522 477 450 179,30 760-236638
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