Produktdatenblatt BMXP342020

Technische Daten M340-Prozessormodul, max. 1024 diskrete+256
analoge E/A, Modbus, Ethernet

Verfligbarkeit : Lieferbar
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Hauptmerkmale
Produktserie Modicon M340-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp Prozessormodul
Konzept CANopen
Transparent Ready
Anzahl von Racks 4
Anzahl der Steckplatze 11
Verteilte E/A-Prozessor-Kapazitat 1024 E/A Mehrgestell-Konfiguration
704 E/A Eingestell-Konfiguration
Analog E/A-Prozessor-Kapazitat 256 E/A Mehrgestell-Konfiguration
66 E/A Eingestell-Konfiguration
Anzahl anwendungsspez. Kanale 36
Uberwachung Diagnosezahler Modbus
Ereigniszahler Modbus
Zusatzmerkmale
Steuerkanale Programmierbare Regelkreise
Integrierte Schnittstellen Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 verdrilltes Kabelpaar
USB-Anschluss 12 Mbit/s
Nicht isolierte serielle Verbindung RJ45 Zeichenmodus asynchron im Basisband RS232C Vollduplex
0,3-19,2 kbit/s 2 verdrillte, abgeschirmte Kabelpaare
Nicht isolierte serielle Verbindung RJ45 Zeichenmodus asynchron im Basisband RS485 Halbduplex
0,3-19,2 kbit/s 1 verdrilltes, abgeschirmtes Kabelpaar
Nicht isolierte serielle Verbindung RJ45 Modbus Master/Slave RTU/ASCII asynchron im Basisband
RS232C Halbduplex 0,3-19,2 kbit/s 1 verdrilltes, abgeschirmtes Kabelpaar
Nicht isolierte serielle Verbindung RJ45 Modbus Master/Slave RTU/ASCII asynchron im Basisband
RS485 Halbduplex 0,3-19,2 kbit/s 1 verdrilltes, abgeschirmtes Kabelpaar
Kommunikationsmodulprozessor 2 Ethernet-Kommunikationsmodul
4 AS-Interface-Modul
Integrierter Kommunikationsdienst Bandbreitenmanagement, Ethernet TCP/IP

Dateneditor, Ethernet TCP/IP
Modbus/TCP Meldungen, Ethernet TCP/IP
Rackviewer, Ethernet TCP/IP

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.
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SNMP Netzwerkadministrator, Ethernet TCP/IP

Ethernet-Anschluss

10BASE-T/100BASE-TX

Gerateanzahl pro Segment

0...32 Zeichenmodus
0...32 Modbus

Anzahl Gerate

Bus-Léange

2 Punkt zu Punkt Zeichenmodus
2 Punkt zu Punkt Modbus

0-10 m serielle Ltg nicht isoliert Zeichenmodus Segment
0-10 m serielle Ltg nicht isoliert Modbus Segment

0-1000 m serielle Leitung isoliert Zeichenmodus Segment
0-1000 m serielle Leitung isoliert Modbus Segment

0-15 m Zeichenmodus Punkt zu Punkt

0-15 m Modbus Punkt zu Punkt

Abgriffbriicken-Lange

<= 15 m serial link non isolated character mode segment
<= 15 m serial link non isolated Modbus segment

<= 40 m serial link isolated character mode segment

<= 40 m serial link isolated Modbus segment

Anzahl der Adressen

0...248 Zeichenmodus
0...248 Modbus

Anforderungen 1 K Datenbytes pro Anfrage Zeichenmodus
252 Datenbytes pro RTU-Anfrage Modbus
504 Datenbytes proASCII-Anfrage Modbus

Steuerparameter Ein CRC je Frame (RTU) Modbus

Ein LRC je Frame (ASCII) Zeichenmodus
Ein LRC je Frame (ASCII) Modbus

Speicherbeschreibung

4096 kB interner RAM

256 kB interner RAM fiir Daten

3584 kB interner RAM fiir Progr, Konstanten und Symbole

Eingelegte Speicherkarte (BMXRMSO008MP) fiir Aktivierung des Standard-Web-Servers, Klasse B10
Eingelegte Speicherkarte (BMXRMSO008MP) fiir Sicherung von Programmen, Konstanten, Symbolen
und Daten

Maximalgréfie der Objektflachen

StandardgréfRe der Objektflachen

256 kB nicht-lokalisierte interne Daten
32634 %Mi lokalisierte interne Bits

1024 %MWi intern Woérter lokalisierte interne Daten
256 %KWi konstant Worter lokalisierte interne Daten
512 %Mi lokalisierte interne Bits

Anwendungsstruktur

64 Ereignis-Tasks

1 periodische Fast Task

1 zyklisch/periodische Master Task
Keine Hilfs-Task

Ausflihrungszeit pro Anweisung

Anzahl der Anweisungen pro ms

0.12 ps Boolean

0.17 ps double-length words
0.25 ps single-length words
1.16 s floating points

6,4 Klnst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch
8,1 Kinst/ms 100 % boolesch

System-Platzbedarf

0.13 ms Fast Task
0.7 ms Master Task

Leistungsaufnahme 95mA 24V DC
Versorgung Interne Stromversorgung Uber Modultrager
Beschriftung CE
Status-LED 1 LED grin Aktivitat im Ethernet-Netzwerk (ETH ACT)
1 LED griin Prozessor in Betrieb (RUN)
1 LED griin Status des Ethernet-Netzwerks (ETH STS)
1 LED rot Datenrate (ETH 100)
1 LED rot I/O Modulfehler (1/O)
1 LED rot Speicherkartenfehler (CARD ERR)
1 LED rot Prozessor- oder Systemfehler (ERR)
1 LED gelb Aktivitdt im Modbus (SER COM)
Produktgewicht 0,205 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0-60 °C
Relative Feuchtigkeit 10-95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP20




Schutzbehandlung

TC

Richtlinien

2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2012/19/EU - WEEE-Richtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Vertraglichkeit

Normen

EN 61131-2

EN 61010-2-201
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform

@Schneider-EIectriC-Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Giber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht tiber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verflgbar
Iii_"ProduktumweItprofiI
Entsorgungshinweise Verfugbar

Iii_"Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=698428&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=698428&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP070204EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI0702004EN

Produktdatenblatt BMXP342020

Maldzeichnungen

Auf Racks installierte Module
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(1) Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Kafigzugfeder, Schraube oder Feder).
(2) Mit FCN-Stecker.
(3) Auf Schiene AM1 ED: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur moglich mit den Racks BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.
Rackreferenzen ain mm ainin.
BMXXBP0400 und BMXXBP0400H 2424 09,54
BMXXBP0600 und BMXXBP0600H 307,6 12,11
BMXXBP0800 und BMXXBP0800H 372,8 14,68
BMXXBP1200 und BMXXBP1200H 503,2 19,81
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