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Volantini a lobi con calottina colorata  

Design originale ELESA  

 

 

 

Elesa Standards Dimensioni principali Prigioniero filettato C # Peso

Codice Descrizione D L d1 l2 d 6g l [Nm] g

69872-* VCT.32 p-M5x20-* 32 23 15 10 M5 20 6 13

69851-* VCT.32 p-M6x16-* 32 23 15 10 M6 16 8 13

69852-* VCT.32 p-M6x20-* 32 23 15 10 M6 20 8 14

69853-* VCT.32 p-M6x25-* 32 23 15 10 M6 25 8 15

69854-* VCT.32 p-M6x30-* 32 23 15 10 M6 30 8 16

69856-* VCT.32 p-M6x40-* 32 23 15 10 M6 40 8 18

69859-* VCT.32 p-M8x16-* 32 23 15 10 M8 16 8 14

69861-* VCT.32 p-M8x20-* 32 23 15 10 M8 20 8 18

69863-* VCT.32 p-M8x30-* 32 23 15 10 M8 30 8 21

69865-* VCT.32 p-M8x40-* 32 23 15 10 M8 40 8 24

69901-* VCT.40 p-M6x20-* 40 27 17 12 M6 20 13 18

69902-* VCT.40 p-M6x25-* 40 27 17 12 M6 25 13 19

69903-* VCT.40 p-M6x30-* 40 27 17 12 M6 30 13 20

69911-* VCT.40 p-M8x16-* 40 27 17 12 M8 16 16 23

69912-* VCT.40 p-M8x20-* 40 27 17 12 M8 20 16 24

69913-* VCT.40 p-M8x25-* 40 27 17 12 M8 25 16 26

69914-* VCT.40 p-M8x30-* 40 27 17 12 M8 30 16 27



Materiale 
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici. 
 
Colore 
Nero, finitura mat. 
 
Calottina colorata 
Tecnopolimero, finitura mat. 
Per l'ordinazione aggiungere al codice e alla descrizione l'indice del colore desiderato (C9,...,C6). 
Su richiesta e per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati. 
 

69915-* VCT.40 p-M8x35-* 40 27 17 12 M8 35 16 28

69916-* VCT.40 p-M8x40-* 40 27 17 12 M8 40 16 30

69917-* VCT.40 p-M8x45-* 40 27 17 12 M8 45 16 32

69919-* VCT.40 p-M8x55-* 40 27 17 12 M8 55 16 36

69960-* VCT.50 p-M8x16-* 50 32 19 14 M8 16 16 26

69961-* VCT.50 p-M8x20-* 50 32 19 14 M8 20 16 28

69962-* VCT.50 p-M8x25-* 50 32 19 14 M8 25 16 30

69963-* VCT.50 p-M8x30-* 50 32 19 14 M8 30 16 31

69965-* VCT.50 p-M8x40-* 50 32 19 14 M8 40 16 33

69967-* VCT.50 p-M8x50-* 50 32 19 14 M8 50 16 35

69971-* VCT.50 p-M10x20-* 50 32 19 14 M10 20 23 36

69973-* VCT.50 p-M10x30-* 50 32 19 14 M10 30 23 41

69975-* VCT.50 p-M10x40-* 50 32 19 14 M10 40 23 46

69977-* VCT.50 p-M10x50-* 50 32 19 14 M10 50 23 51

70021-* VCT.63 p-M10x20-* 63 37 22 16 M10 20 37 54

70023-* VCT.63 p-M10x30-* 63 37 22 16 M10 30 37 59

70025-* VCT.63 p-M10x40-* 63 37 22 16 M10 40 37 64

70027-* VCT.63 p-M10x50-* 63 37 22 16 M10 50 37 69

70029-* VCT.63 p-M10x60-* 63 37 22 16 M10 60 37 74

70032-* VCT.63 p-M12x30-* 63 37 22 16 M12 30 46 67

70036-* VCT.63 p-M12x50-* 63 37 22 16 M12 50 46 79

70083-* VCT.74 p-M12x30-* 74 43.5 26 22 M12 30 68 86

70085-* VCT.74 p-M12x50-* 74 43.5 26 22 M12 50 68 98

70087-* VCT.74 p-M12x70-* 74 43.5 26 22 M12 70 68 110

70095-* VCT.74 p-M14x50-* 74 43.5 26 22 M14 50 78 106

70099-* VCT.95 p-M16x50-* 95 46 32 21 M16 50 138 175

# Coppia di serraggio limite max indica il valore al di sotto del quale l'inserto metallico, in normali condizioni di impiego, rimane 
perfettamente ancorato alle parti in plastica.

Elesa Standards Dimensioni principali Prigioniero filettato C # Peso

Codice Descrizione D L d1 l2 d6g l [Nm] g

69816-C9 VCT.25 p-M4x6-C9 25 19 13 8 M4 6 5 5

69817-C9 VCT.25 p-M4x10-C9 25 19 13 8 M4 10 5 6

69821-C9 VCT.25 p-M5x10-C9 25 19 13 8 M5 10 6 7

69822-C9 VCT.25 p-M5x16-C9 25 19 13 8 M5 16 6 8

69823-C9 VCT.25 p-M5x20-C9 25 19 13 8 M5 20 6 9

69824-C9 VCT.25 p-M5x25-C9 25 19 13 8 M5 25 6 10

69831-C9 VCT.25 p-M6x10-C9 25 19 13 8 M6 10 6 8

69832-C9 VCT.25 p-M6x16-C9 25 19 13 8 M6 16 6 9

69833-C9 VCT.25 p-M6x20-C9 25 19 13 8 M6 20 6 10

69834-C9 VCT.25 p-M6x30-C9 25 19 13 8 M6 30 6 12

# Coppia di serraggio limite max indica il valore al di sotto del quale l'inserto metallico, in normali condizioni di impiego, rimane 
perfettamente ancorato alle parti in plastica.



Esecuzione standard 
Prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati tecnici). 
 

 

 
Modelli ELESA proprietà riservata ai termini di legge. Disegni non riproducibili se non citando la fonte. 


