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CATÁLOGO DE PRODUTOS - STEGOAQUECIMENTO

DADOS TÉCNICOS

elemento de aquecimento resistência blindada de alto desempenho

limitador de temperatura dupla proteção contra superaquecimento, uma com reset 
 automático, e uma segunda irreversível em caso de falha 
do Ventilador

conexão conector mola bipolar duplo, para cabos rígidos de 2,5 mm², 
ou cabo flexível (com terminal ilhós) de 1,5 mm²

corpo do aquecedor termoplástico anti-chama, UL94 V-0, preto

fixação fixação por torção em trilho DIN 35 mm, EN 60715 ou 
fixação por parafuso (M6), torque máximo de aperto 2 Nm, 
deve-se utilizar arruela lisa

posição de instalação fluxo do ar vertical (saída do ar para cima)

dimensões 169 x 127 x 45 mm

peso aprox. 0,7 kg

temp. de operação VDE: -10 a +50 °C (+14 a +122 °F) 
UL: -10 a +40 °C (+14 a +104 °F)

temp. de armazenamento -45 a +70 °C (-49 a +158 °F)

umidade de operação/armazenamento máximo 90 % Ur (sem condensação)

grau de proteção/classe de proteção IP20 / II (dupla isolação)

aprovações VDE, UL arq. nr. E234324, EAC (Eurasian Conformity)

nota outras potências de aquecimento e voltagens, sob consulta

AQUECEDOR COM VENTILADOR COMPACTO  
HVI 030 | 500 W a 700 W

O Aquecedor com Ventilador compacto de alto desempenho previne a formação de condensação e o congelamento e 
proporciona a distribuição uniforme de ar quente no interior de invólucros com componentes elétricos e eletrônicos. 
O Aquecedor pode ser fornecido sem Ventilador, porém ele deve ser sempre instalado com Ventilador acoplado. O 
Aquecedor com Ventilador está disponivél em dois diferentes sistemas de montagem - por fixação com parafusos 
ou com o inovador sistema de fixação por torção. Estas opções permitem instalações rapidas e fáceis do Aquecedor 
com Ventilador.

 > Compacto
 > Fino
 > Proteção contra superaquecimento

 > Fixação por torção

fixação por torção fixação por parafuso

vista traseira 

Importante: Aquecedor deve ser instalado sempre com um Ventilador 

(fluxo de ar mínimo de 150 m³/h). Perigo de superaquecimento!

código fixação por torção código fixação por parafuso tensão de operação potência de aquecimento recomendado: fusível classe T
03074.0-00 03074.0-01 230 Vca, 50/60 Hz 500 W 4,0 A

03073.0-00 03073.0-01 230 Vca, 50/60 Hz 600 W 4,0 A

03072.0-00 03072.0-01 230 Vca, 50/60 Hz 700 W 6,3 A

03074.9-00 03074.9-01 120 Vca, 50/60 Hz 500 W 8,0 A

03073.9-00 03073.9-01 120 Vca, 50/60 Hz 600 W 8,0 A

03072.9-00 03072.9-01 120 Vca, 50/60 Hz 700 W 10,0 A

DADOS TÉCNICOS




