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Art.—No.: STS 20/23/24 Specifications D - 27283 Verden/Aller
Kennzeichnung:
Marking

Pri:

O— STS 20/23/24
1a.40°C CL.B  50-60Hz

20/42VA

230V 111V - 0,12Aac UL class 105

E@ STS 20/23/24
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Sec: 24V-0,83Aac == 0,8AT VDEosm @
www.block.eu Fa.Nr.: El66/23/A
AnschluBkennzeichnung:
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Gewicht: ca. 0,66kg  Befest.loch= Tragschienenmontage nach DIN 50022 Seite 2/2
Weight: opprox. 0,66kg Mounting hole paonel instollation on mounting roils to DIN 50022 Page 2/2

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten
Observe protection clouse to I1SO 16016

Anderungen vorbehaiten
Subject to change




