
Produktdatenblatt
Technische Daten

XVS14MMW
Multisound-Sirene XVS, 43 Töne, 0-105 dB, weiß,
IP53

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XVS
Produkt oder Komponententyp Mehrtonsirene
Kurzbezeichnung des Geräts XVS

Zusatzmerkmale
Farbe Weiß
Material PC (Polykarbonat) (Rückseitige Abdeckung)

PC (Polycarbonat)/ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) (Front)
PC (Polycarbonat)/ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) (Rückseite)

Produktgewicht 1,2 kg
Beschriftung CE
Montagehalterung Klammer
Befestigungsart 3 holes Ø 9 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
[Uimp]

4 kV

Leistungsaufnahme 50 mA bei 240 V
Elektrische Verbindung Kabel : 6.5...8.5 mm, 0.33 mm² / AWG 22 (Signalschaltkreis)

Kabel : 6.5...8.5 mm, 0.52 mm² / AWG 20 (Hauptstromkreis)
Breite 140 mm
Höhe 114 mm
Tiefe 223 mm

Montage
Signaltyp 43-Ton-Sirene
Normen EN 60947-5-1

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 60947-01
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Produktzertifizierungen UL
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10-50 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP) IP53 entspricht EN/IEC 60529
Nennhilfsspannung [UH,nom] 240 V AC
Geräuschpegel 0...105 dB (dauernder oder unterbrochenerTon) bei 1 m

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar
Entsorgungshinweise Verfügbar

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20758687&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=20758687&lang=de-de

