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SICK

Sensor Intelligence.
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UE410-PRO3 | Flexi Classic
CENTRALINE DI SICUREZZA

Informazioni per 'ordine

e e

UE410-PRO3 6028407

TETRRRIN

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori

L'immagine potreb-
be non corrispondere

C€®-

Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche

Modulo Gateway

Bus di campo, rete industriale PROFIBUS DP

Tipo di configurazione Mediante interruttore girevole
Interfacce

Tipo di collegamento 1 x connettore femmina, D-Sub, 9 poli
Tasso di trasferimento dati < 12 MBaud

Tasso di trasferimento dati 12.000 kbit/s

ADO 4 (X1 - X4)

Tipo di collegamento ADO Morsetto a vite estraibile
Elementi di visualizzazione LEDs

Bus di campo, rete industriale PROFIBUS DP

Integrazione del bus di campo Integrato nel dispositivo
Dati elettrici

Classe di protezione Il (EN 61140)
Alimentazione elettrica Via FLEXBUS

Consumo energetico < 1,6 W (DC)

Consumo energetico interno < 1,6 W (DC)

Dati meccanici

Dimensioni (L x H x P) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Peso 160 g

Dati ambientali

Grado di protezione
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Custodia P40 (EN 60529)
Morsetti 1P20 (EN 60529)

Temperatura ambiente di funzionamento -25°C...+55 °C

Temperatura di stoccaggio -25°C...+70 °C

Umidita dell'aria 15 % ... 95 %, senza condensa

In base alle condizioni climatiche EN 61131-2 (temperatura ambientale 55 °C, umidita rel. 95%)
Compatibilita elettromagnetica (EMC) Classe A (EN 61000-6-2, EN 55011)

Resistenza alle vibrazioni 5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)

Classificazioni

ECl@ss 5.0 27242290
ECI@ss 5.1.4 27249090
ECl@ss 6.0 27249090
ECl@ss 6.2 27249090
ECl@ss 7.0 27249090
ECl@ss 8.0 27249090
ECl@ss 8.1 27249090
ECI@ss 9.0 27249090
ETIM 5.0 EC002632
ETIM 6.0 EC002632
UNSPSC 16.0901 32151705
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Disegno quotato (Quote in mm)
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Schema di allacciamento
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SICK IN BREVE

SICK & una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per I'automazione industriale. Una
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori € ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente cio di cui hanno bisogno. Nei centri

applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto

questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la
sicurezza e la produttivita durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi € “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



