
M18 BQSS-0
M18™ LEVIGATRICE QUADRATA 1/4 DI FOGLIO

Velocità a vuoto (giri/min) 11,000 - 13,000
Diametro di oscillazione (mm) 1.6
Dimensione foglio (mm) 113 x 104
Peso con il pacco batteria
(EPTA) (kg)

1.9 (M18 B5)

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito
senza caricatore, Fornito senza
kitbox o borsa

Codice articolo 4933479966

it.milwaukeetool.eu

Il motore ad alte prestazioni rilascia da 11.000 a 13.000 colpi per minuto
incrementando l'asportazione del materiale
Possibilità di impostare sei velocità in base al materiale trattato
Platorello universale per semplici e veloci sostituzioni dei fogli abrasivi
Clip per bloccare i fogli abrasivi
Pomello ribassato ricoperto di gomma antisdrucciolo
Il movimento orbitale garantisce finiture perfette con basse vibrazioni a
solo 5.23 m/s²
Inclusa piattaforma per forare i fogli abrasivi
La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria
superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più
lavoro durante la vita della batteria mentre l'elettronica REDLINK™
protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una
maggiore durata
Può essere utilizzata con tutte le batterie della piattaforma M18™


