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PRO.

Datenblatt
Linear-DC-Netzteil

Best.-Nr.: Modell:
123-3564 IPS-303DD
123-3563 IPS-303A
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MERKMALE

o Leichte und kompakte Bauweise

¢ Hohe Ausregelung: 0,01 %

o Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb

e Fernsteuerung fur externe Programmierbarkeit

¢ Interne Wahl von durchgehender oder dynamischer Last
¢ Geringe Restwelligkeit und Storspannungen

e Uberlast- und Verpolschutz

¢ Reihen- oder Parallelbetrieb




PRO.

Die IPS-303X-Serie bietet lineare Gleichstromversorgung mit 90 W und Einfachausgang. Sie umfasst
sowohl analoge als auch digitale Anzeigen mit unterschiedlichen Ausgangsleistungen. Die IPS-303X-
Serie verfiigt tiber Schutz gegen Uberlastung und Verpolung sowie eine hohe Regelung und eine
geringe Restwelligkeit/Rauschen von 0,01 % bzw. < 1 mV eff. Kontinuierliche oder dynamische interne
Lastauswahl fir Anwendungen wie Impulsstrom. Fernbedienungsterminals bieten Programmierung und
Bedienung von einem externen Gerat aus.

TECHNISCHE DATEN
KONSTANTSPANNUNGSBETRIEB

Regelung Netzausregelung < 0,01 % + 3 mV
Lastausregelung <0,01 % + 3 mV (Nennstrom<3 A)
<0,01 % + 5 mV (Nennstrom>3 A)

Restwelligkeit und Rauschen <0,5 mV eff 5 Hz ~ 1 MHz (Nennstrom <3 A)
<1 mV eff 5 Hz ~ 1 MHz (Nennstrom>3 A)
Erholzeit <100 uS (50 % Lastanderung, Mindestlast 0,5 A)
Temp. Koeffizient < 300 ppm/°C
Ausgangsbereich 0 bis Nennspannung stufenlos einstellbar
KONSTANTSTROMBETRIEB
Regelung Netzausregelung<0,2 % + 3 mA
Lastausregelung=<0,2 % + 3 mA
Brummstrom <3 mA eff.

Ausgangsbereich 0 bis Nennstrom stufenlos einstellbar

(Hi/Lo-Bereich schaltbar)

MESSGERAT

Analog V-Messgerat und I-Messgerat
2,5 Klasse
Abmessungen: 50 x 50 mm

Digital 3 1/2 Stellen 0,5-Zoll-LED-Anzeige (GPS-1830D/1850D/3030D)
3 1/2 Stellen 0,39-Zoll-LED-Anzeige (GPS-3030DD)
Genauigkeit (0,5 % v. Mw. + 2 Stellen )

ISOLIERUNG

Chassis und Klemmen 20 MQ oder héher (DC 500 V)

Chassis und AC-Kabel 30 MQ oder héher (DC 500 V)

STROMQUELLE

AC 100V /120V /220 V /240 V£10 %, 50/60 Hz

ABMESSUNGEN

HxBxT:145 x 128 x 285 mm

BESTELLINFORMATIONEN

Modell Ausgang Volt (V) Ausgang Ampere (A) Gewicht (kg)
IPS-303DD 90 W DC-Netzteil 0~30 0~3 5
IPS-303A 90 W DC-Netzteil 0~30 0~3 5

ZUBEHOR

Benutzerhandbuch x 1 , Netzkabel x 1
Messleitung GTL-105A x 1 (<3 A) oder GTL-104Ax1 (<10A)

P. O. Box 99
Corby
Northants NN17 9RS

England
Tel: +44(0) 1536 201234




