SIEMENS

Datenblatt

3SK1211-2BB40

Produkt-Markenname
Produktkategorie
Produkt-Bezeichnung
Ausfiihrung des Produkts

SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-
Freigabekreisen 4 Schlieler plus Relais-Meldekreis 1 Offner Us =24 V DC
Federzuganschluss (Push-In)

SIRIUS

Sicherheitsschaltgerate

Ausgangserweiterung

Relais-Freigabekreise

Schutzart IP des Gehéauses
Beriihrungsschutz gegen elektrischen Schlag
Isolationsspannung Bemessungswert
Umgebungstemperatur

e wahrend Lagerung

e wahrend Betrieb
Luftdruck geman SN 31205
relative Luftfeuchte wahrend Betrieb
Aufstellungshohe bei Hohe liber NN maximal
Schwingfestigkeit gemal IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert
EMV-Storaussendung
Installationsumgebung bezogen auf EMV

IP20
fingersicher
300V

-40 ... +80 °C
-25 ... +60 °C
900 ... 1 060 hPa
10...95 %

4 000 m; Derating siehe Produktmitteilung 109792701
5...500 Hz: 0,75 mm

10g/ 11 ms

4000 V

IEC 60947-5-1, Klasse B

Dieses Produkt ist fir Umgebung Class B geeignet und kann auch in
Haushaltsumgebung eingesetzt werden.

Uberspannungskategorie &
Verschmutzungsgrad 3
Referenzkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2 F
Referenzkennzeichen gemaR IEC 81346-2:2009 B
Verlustleistung [W] maximal 25W
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) gemaR IEC 62061 8
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) gemaR IEC 61508 3
Performance Level (PL) gemaR ISO 13849-1 e
Kategorie gemaR EN ISO 13849-1 4
PFHD bei hoher Anforderungsrate gemaR EN 62061 1,7E-9 1/h
PFDavg bei niedriger Anforderungsrate gemaR IEC 1E-6
61508
T1-Wert fiir Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer 20a
gemaB IEC 61508
HFT gemaR IEC 61508 1
Sicherheitsgeratetyp gemaf IEC 61508-2 Typ A
Anzahl der Ausgénge als kontaktbehaftetes
Schaltelement
e als Offner
— fur Meldefunktion verzogert schaltend 0
— fur Ruckfuhrkreis unverzogert schaltend 1
— sicherheitsgerichtet unverzogert schaltend 0
— sicherheitsgerichtet verzdgert schaltend 0
e als SchlieRer
— flr Meldefunktion unverzdgert schaltend 0
— fur Meldefunktion verzégert schaltend 0
— sicherheitsgerichtet unverzdgert schaltend 4
— sicherheitsgerichtet verzogert schaltend 0
Anzahl der Ausgange als kontaktloses Halbleiter-
Schaltelement
o fir Meldefunktion
— verzogert schaltend 0
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Stoppkategorie gemaR DIN EN 60204-1

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Stecksockel

Schalthaufigkeit maximal
Schaltvermoégen Strom der SchlieRkontakte der
Relaisausgénge
e bei DC-13
—bei24V
—bei 115V
— bei 230V
e bei AC-15
—bei 24V
—bei 115V
— bei 230V

thermischer Strom des kontaktbehafteten
Schaltelements maximal

Summenstrom maximal
Betriebsstrom bei 17 V minimal
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch

Ausfiihrung des Sicherungseinsatzes fiir
Kurzschlussschutz der SchlieBkontakte der
Relaisausgange erforderlich

Einschaltzeit bei Autostart
e typisch
e bei DC maximal
Einschaltzeit bei Autostart nach Netzausfall
e typisch
e maximal
Riickfallverzéogerungszeit bei Netzausfall
e typisch
e maximal
Wiederbereitschaftszeit nach Netzausfall typisch

0
Nein

360 1/h

5A
02A
0,1A

5A
5A
5A
5A

12 A
5 mA
10 000 000

gL/gG: 6 A oder LS-Schalter Typ A: 3 A oder LS-Schalter Typ B: 2 A
oder LS-Schalter Typ C: 1 A

15 ms
30 ms

15 ms
30 ms

10 ms
15 ms
0,015 s

Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart der Steuerspeisespannung
Steuerspeisespannung

e bei DC
— Bemessungswert

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung
Bemessungswert der Magnetspule

e bei DC
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

24V

08..12

Einbaulage

einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen seitwarts
einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage seitwarts
Befestigungsart

Breite

Hoéhe

Tiefe

Anschliisse/ Klemmen

beliebig

5 mm

0 mm

Schraub- und Schnappbefestigung
22,5 mm

100 mm

121,6 mm

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte
e eindrahtig
o feindréhtig
— mit Aderendbearbeitung
— ohne Aderendbearbeitung

Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte bei AWG-
Leitungen

e eindrahtig
e mehrdrahtig

Federzuganschluss (Push-In)
1x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)

1x (0,5 ... 1,0 mm?), 2x (0,5 ... 1,0 mm?)
1x (0,5 ... 1,56 mm?), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)

1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
1% (20 ... 16), 2x (20 ...

=

~
-
o O
~

Produktfunktion
Produktfunktion parametrierbar

Unverzogert / Zeitverzogert (nur mit Systemverbinder)

Eignung zum Einsatz Gerateverbinder 32Y12 Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
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Approbationen/ Zertifikate
Eignungsnachweis

e TUV-Zulassung Ja
e UL-Zulassung Ja
EMV (Elektroma-
allgemeine Produktzulassung gnetische Vertrag-
lichkeit)
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Weitere Informationen
Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zuriickzuziehen (siehe hier).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business
Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.
Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Glltigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-
relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weif3russland) zu importieren oder anzubieten.
Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
https://www.siemens.de/ic10
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SK1211-2BB40
CAXx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SK1211-2BB40
Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SK1211-2BB40
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SK1211-2BB40&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=439&ci=458&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=444&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SK1211-2BB40/Certificate?ct=3151&ci=454&cao=553
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SK1211-2BB40
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SK1211-2BB40
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SK1211-2BB40
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SK1211-2BB40&lang=de
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/3SK12112BB40

