Caillebotis Caoutchouc M25 / M26

Le caillebotis caoutchouc compact

Composition : 100 % caoutchouc naturel

Applications : chaines de production et d’assemblage, postes
fixes en milieu industriel...

Environnement : sec ou humide

Avantages:

- drainant grace a ses picots en face inférieure

- antidérapant

- modéle compact, tres résistant et tres dense grace a sa
structure avec de plus petites ouvertures

- bords biseautés pour éviter les risques de chute

- plaques auto-plombantes qui assurent une adhérence parfaite
au sol

-conforme a la norme PMR LOGC9400024A «Les trous et fentes

dans le sol doivent avoir un diameétre inférieur a 20 mmp»

- isole du froid

- isolant phonique

Coloris : noir

+ Info:

- souplesse obtenue par le matériau
- découpe a la demande
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Antifatigue
Résistance
Référence Dimensions Epaisseur  Poids e Ao
au feu ‘ ‘ ‘

M25 100 x 150 cm 22mm | 19,1 kg/p - Antidérapance
M25CFL 100 x 150 cm 22mm | 224kg/p | CA-ST ! | | | | :
M2601* 91x152cm 22mm | 18,8 kg/p = min 1 2 3 4 5 max.
M2601CFL* 91 x 152 cm 22 mm 21,0 kg/p Cfl-S1
M2606 98 x 157 cm 22mm | 20,0 kg/p =
C26 Jonction pour M25 et M26 0,02 kg/p =
BROSSEM26CC | Brosse pour M25 et M26 0,006 kg/p

*Sur demande
Cfl-S1

Sur demande
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- Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés a titre indicatif - Tolérance +/- 5%.



