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RS Pro 万用表测试引线熔丝探

头套件，熔丝， 1000 CAT III 
V ， 600 CAT III V                                                             

RS 号： 205-0959            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 高质量硅树脂绝缘电

缆 

 

• 耐热，化学制品，油

和磨损 

 

• 大型拧入式鳄鱼夹 

 

• 引线的每一端都提供

应力消除。 

 

• 每个引线均配有 
500mA 1000V 50kA 
HRC 熔丝 

特点 
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我们的 RS Pro 系列 1.2 m 熔丝测试引线组在测量高达 1000 V CAT III 的高能电路时为用户提供高度保

护引线提供带可伸缩护罩的直向 4mm 插头，或带直角有罩插头。测试和测量、测试电压、电流、电容

和其他类型的测试 
 
204-583, - 带熔丝的直角测试引线组  
204-599 - 可伸缩直向插头 
薄型细绝缘触头套件 2627770 适合与带熔丝的测试触头和万用表测试引线组一起使用。 
分列笼型探头套件 2627786 适合与带熔丝的测试触头和万用表测试引线组一起使用。 

 

 

 

导联类型 熔丝探头套件  
连接器类型 直向插头 
应用 测试和测量、测试电压、电流、电容和其他类型的测试 

   

 

 

安全类别电压 600,1000V 
安全类别 600 CAT III V ， 1000 CAT III V 
安全类别级别 第三类 CAT 不过如此 

 

     

 

引线长度      1.2m 
       

 

 

最低工作温度     -10°C   
最高工作温度 +150°C 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 

操作环境规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/204583/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/204599/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2627770/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2627786/


 万用表测试引线  

第页 3的 3.3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863,         
符合标准 GS38 

     

 
 

 

认证 


	RS Pro 万用表测试引线熔丝探头套件，熔丝， 1000 CAT III V ， 600 CAT III V
	RS Pro 万用表测试引线熔丝探头套件，熔丝， 1000 CAT III V ， 600 CAT III V

