SIEMENS

Datenblatt 3RM1001-1AA04

Motorstarter SIRIUS 3RM1 Direktstarter 500 V, 0,1-0,5 A, 24 V DC
Schraubanschlusstechnik

Produkt-Markenname SIRIUS
Produktkategorie Motorstarter
Produkt-Bezeichnung Direktstarter
Ausfiihrung des Produkts mit elektronischem Uberlastschutz
Produkttyp-Bezeichnung 3RM1
Ausléseklasse CLASS 10A
Produktfunktion

® Gerateeigenschutz Ja
Eignung zum Einsatz Gerateverbinder 3Z2Y12 Ja
Verlustleistung [W] typisch 0,02 W
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei 0,01 W
AC bei warmem Betriebszustand je Pol
Isolationsspannung

® Bemessungswert 500 V
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV

maximal zuldssige Spannung fiir sichere Trennung

e zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis 500 V
e zwischen Steuer- und Hilfsstromkreis 250 V
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Schutzart IP IP20
Schockfestigkeit 6g/11 ms
Schalthaufigkeit maximal 11/s
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)

® typisch 30 000 000
Referenzkennzeichen geman DIN 40719 erweitert Q
geman IEC 204-2 gemal IEC 750
Referenzkennzeichen gemaR IEC 81346-2:2009 Q
Referenzkennzeichen geman DIN EN 61346-2 Q
Produktfunktion

e Direktstarten Ja

e Wendestarten Nein
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz Nein
leitungsgebundene Stoéreinkopplung

® durch Burst gemaR IEC 61000-4-4 3kV/5kHz

e durch Leiter-Erde Surge gemaR |IEC 61000-4-5 2 kV

e durch Leiter-Leiter Surge geman IEC 61000-4- 1kV

5

e durch Hochfrequenzeinstrahlung gemaf IEC 10V

61000-4-6
elektrostatische Entladung gemaf IEC 61000-4-2

leitungsgebundene HF-Stéraussendung geman
CISPR11

feldgebundene HF-Stéraussendung gemaR CISPR11

4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung

Klasse B fiir Wohn-, Geschéfts- und Gewerbebereich

Klasse B fir Wohn-, Geschéfts- und Gewerbebereich

Beriihrungsschutz gegen elektrischen Schlag

fingersicher

Polzahl fir Hauptstromkreis

Ausfiihrung des Schaltkontakts als SchlieRer fiir
Meldefunktion

3
OUT, elektronisch, 24 V DC, 15 mA

einstellbarer Ansprechwert Strom des 0,1...0,5A
stromabhangigen Uberlastauslésers
Mindestlast [%] 20 %

Ausfilhrung des Motorschutzes

elektronisch

Betriebsspannung
® Bemessungswert 48 ... 500 V

relative symmetrische Toleranz der 10 %

Betriebsspannung

Betriebsfrequenz 1 Bemessungswert 50 Hz

Betriebsfrequenz 2 Bemessungswert 60 Hz

relative symmetrische Toleranz der Betriebsfrequenz 10 %

Betriebsstrom
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® bei AC bei 400 V Bemessungswert 0,5A

® bei AC-53a bei 400 V bei 05A

Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert
Strombelastbarkeit bei Anlauf maximal 4 A
Betriebsleistung fiir Drehstrommotor bei 400 V bei 50 0..0,12 kW

Hz
Eingénge/ Ausgénge

Eingangsspannung am Digitaleingang

® bei DC Bemessungswert 24V

® bei Signal <0> bei DC 0..5V

® bei Signal <1> bei DC 15...30
Eingangsstrom am Digitaleingang

® bei Signal <0> typisch 0,001 A

® bei Signal <1> typisch 0,011 A
Eingangsstrom am Digitaleingang

® bei Signal <1> bei DC 11 mA

® bei Signal <0> bei DC 1 mA

Anzahl der Wechsler fiir Hilfskontakte
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15 bei 230 V 3A
maximal

Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 24 V 1A
maximal

Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart der Steuerspeisespannung DC

Steuerspeisespannung 1
® bei DC Bemessungswert 24V

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung
Bemessungswert bei DC

® Anfangswert 0,8
® Endwert 1,25
Steuerstrom bei DC
® bei Betriebsart Standby 25 mA
® bei Einschalten 150 mA
e wahrend Betrieb 70 mA
Einschaltverzégerungszeit 60 ... 90 ms
Ausschaltverzégerungszeit 60 ... 90 ms
Einbaulage senkrecht, waagrecht, stehend (Derating beachten)
Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Hoéhe 100 mm
Breite 22,5 mm
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Tiefe
einzuhaltender Abstand
® bei Reihenmontage
— vorwarts
— rlckwarts
— aufwarts
— abwarts
— seitwarts
® zu geerdeten Teilen
— vorwarts
— riickwarts
— aufwarts
— seitwarts

— abwarts

141,6 mm

0 mm
0 mm
50 mm
50 mm

0 mm

0 mm
0 mm
50 mm
3,5 mm

50 mm

Umgebungsbedingungen

Aufstellungshdhe bei Hohe Giber NN
® maximal
Umgebungstemperatur
® wahrend Betrieb
® wahrend Lagerung
e wahrend Transport
relative Luftfeuchte wahrend Betrieb
Luftdruck
® gemal SN 31205

Kommunikation/ Protokoll
Produktfunktion Bus-Kommunikation

Anschlisse/Klemmen

4000 m

-25 ... +60 °C
-40 ... +70 °C
-40 ... +70 °C
10...95 %

900 ... 1 060 hPa

Nein

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

o fir Hauptstromkreis
o fir Hilfs- und Steuerstromkreis
Ausfiihrung der elektrischen Verdrahtung
e fir Hauptstromkreis
o fiir Hilfs- und Steuerstromkreis
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte
e fir Hauptkontakte
— eindrahtig
— feindréhtig mit Aderendbearbeitung
® bei AWG-Leitungen fiir Hauptkontakte

anschlief3barer Leiterquerschnitt fiir Hauptkontakte

Schraubanschluss fiir Hauptstromkreis, Schraubanschluss fir
Steuerstromkreis

Schraubanschluss

Schraubanschluss

1 oder 2 Leiter

1 oder 2 Leiter

1x (0,5 ... 4 mm?), 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
1x (0,5 ... 4 mm?), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)

® eindréahtig oder mehrdréhtig 0,5 ... 4 mm?
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o feindréhtig mit Aderendbearbeitung 0,5 ... 4 mm?
anschlieRbarer Leiterquerschnitt fiir Hilfskontakte

® eindréhtig oder mehrdréhtig 0,5...2,5 mm?

o feindrahtig mit Aderendbearbeitung 0,5...2,5 mm?
Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte

o fiir Hilfskontakte

— eindrahtig 1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (1,0 ... 1,5 mm?)
— feindrahtig mit Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1 mm?)
® bei AWG-Leitungen flr Hilfskontakte 1x (20 ... 14), 2x (18 ... 16)

AWG-Nummer als kodierter anschlieBbarer
Leiterquerschnitt

e fiir Hauptkontakte 20...12
o fiir Hilfskontakte 20...14

Volllaststrom (FLA) fiir 3-phasigen Drehstrommotor

® bei 480 V Bemessungswert 0,5A
allgemeine Produktzulassung Konformitétserklédrung
. . [ H [ c E Sonstige
cCcC CSA uL EG-Konf.
Priifbescheinigungen Sonstige
Typprifbescheini- spezielle Prifbe- Bestatigungen
gung/Werkszeugnis scheinigungen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RM1001-1AA04
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/\WWW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RM1001-1AA04
Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RM1001-1AA04
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1001-1AA04&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RM1001-1AA04/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RM1001-1AA04
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RM1001-1AA04
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RM1001-1AA04
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1001-1AA04&lang=de
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letzte Anderung:
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