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MINI-FIT 盲插接口连接器 

系统 
         

母端压接端子 母端压接端子 

 

 

 

 

系列号: 5556 系列号: 5558 

 

单排插座外壳 双排插座外壳 

 

 
 

系列号: 5557 系列号: 5557 
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盲插型插座外壳 盲插型插头外壳 

 

 

 

 

系列号: 42474 系列号: 42475 

 

盲插型插座 盲插型直式插头 

 

 

 

 

系列号: 42385 , 42416 系列号: 42440 , 43693 

 

盲插型直角插头 

 

 

系列号: 42404 , 43644 , 44499 , 44151 
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1.0 范畴 

本产品规格涵盖了用于线对线、线对板和板对板系统的4.20毫米（.165英寸）中心间距的MINI-FIT BMI连接

器系列的性能要求，该连接器系列采用压接技术端接镀锡或镀金的16至28AWG绞合铜线。 

 

2.0 产品描述 

2.1 产品名称和系列号* 

 

表 1 – 线对线 

描述 系列号 UL CSA TUV 

母端压接端子 5556 不适用 不适用 不适用 

插座外壳 5557 是 是 是 

公端压接端子 5558 不适用 不适用 不适用 

盲插型插座外壳 42474 是 是 是 

盲插型插头外壳 42475 是 是 是 

盲插型插头外壳 43558 是 是 否 

盲插型插头外壳 43770 是 是 是 
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表 2 – 线对板 

描述 系列号 UL CSA TUV 

母端压接端子 5556 不适用 不适用 不适用 

插座外壳 5557 是 是 是 

公端压接端子 5558 不适用 不适用 不适用 

盲插型插座 42385 是 是 否 

盲插型直角插头 42404 是 是 否 

盲插型插座 42416 是 是 否 

盲插型直角插头 42417 是 是 否 

盲插型直式插头 42440 是 是 否 

盲插型插座外壳 42474 是 是 是 

盲插型插座外壳 44516 是 是 否 

盲插型插头外壳 42475 是 是 是 

盲插型直式插头 42786 是 是 是 

盲插型直式插头 43176 否 否 否 

盲插型直式插头 43459 是 是 否 

盲插型插头外壳 43558 是 是 否 

盲插型直式插头 43644 是 是 否 

盲插型直式插头 43693 是 是 否 

盲插型直角插头 44151 是 是 否 

盲插型直角插头 44499 是 是 否 

 
 

表 3 – 板对板 

描述 系列号 UL CSA TUV 

盲插型直式插座 42385 是 是 否 

盲插型直式插座 42416 是 是 否 

盲插型直式插头 42440 是 是 否 

盲插型直式插头 42786 是 是 是 

盲插型直式插头 43459 是 是 否 

盲插型直式插头 43693 是 是 否 

盲插型直角插头 42404 是 是 否 

盲插型直角插头 42417 是 是 否 

盲插型直角插头 43644 是 是 否 

盲插型直角插头 44151 是 是 否 

盲插型直角插头 44499 是 是 否 

*在各自图示上注明了符合此规格的其他产品。 

 

2.2 尺寸、材料、镀层和标记 

 

尺寸和镀层：查看各自销售图示。  
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2.3 环境符合性 

 

如要查找关于产品的符合性信息： 

a) 请到 molex.com  

b) 在搜索区中输入型号。  

c) 在页面底部的“环保性”查看符合性状况。 

 

2.4 安全规则认证 

 

UL 认证编号： E29179 

CSA 认证编号： LR 19980 

TUV 认证编号：R72081037 

注释：与相关端子组装在一起的连接器已获得安全机构的认证。该认证仅使用外壳的序列号记录在

机构文件/许可证中。端子的序列号不会出现在机构文件/许可证中来作为独立的认证产品。因此，只

有外壳才可以带有机构认证标志。请注意，即使有些外壳已被标记为合格产品，但如果其安装的端

子不是为该产品使用的端子，则安全机构的认证也不适用。                  

  

https://www.molex.com/molex/products/family?chanName=family&channel=products&key=minifit_power_connector_solutions&pageTitle=Introduction
https://www.molex.com/molex/products/family?chanName=family&channel=products&key=minifit_power_connector_solutions&pageTitle=Introduction
https://www.molex.com/molex/home


产品规格书 

  

 莫仕 MINI-FIT JR.网页 目录 

 

修正: ECM 信息: 标题: 

产品规格书 

 MINI-FIT 盲插接口连接器系统 

图表号 

A1 
 EC 号: 663795 

7 / 25 
日期: 2021/05/18 

  文件编号: 文件类型： 文件成分: 制作者 / 修订者: 检阅者: 批准者: 

55560002-PS-CH PS 000 ZIXUAQ YXZHENG YXZHENG 
 

模板文件名: 1703070003 REV A 

3.0 适用文件与规格 

3.1 莫仕文件 

 

Mini-Fit 盲插接口连接器测试总结 TS-5556-002-001 

Mini-Fit Jr. 外表规格 AS-5557-001 

莫仕质量压接手册单号 No. 63800-0029 

莫仕可焊性规格 SMES-152  

莫仕耐热规格 AS-40000-5013 

莫仕湿度技术咨询 AS-45499-001 

莫仕包装搬运规格 454990100-PK 

 应用工具规格（ATS）* 

  

有关其他适用的文件和规格，请参见各个零件的销售图示。 

 
*本文件未提供端子的应用工具规格。关于端子的应用工具规格信息可以从Molex.com上相应的端子零件号码页
面中获得 

 

3.2 行业文件 

 
 EIA-364-1000 

UL 1977 

 CSA标准 C22.2 NO. 182.3-M1987 

 IEC 61984 
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4.0 额定电气性能 

4.1 额定电压* 

   

600V 交流(有效值)或最大 600V 直流.  

 

* 额定电压基于 UL 1977.允许的最大电压可能会因“最终应用”而异。有关电压、爬电和电气间隙

要求的更多信息，请参见适用的最终使用标准。 

 

4.2 适用线规 

  

适用线规  

和  

最大绝缘外径 

16 AWG 绞线，铜：  3.15mm / .124 英寸  

18-24 AWG 绞线，铜：  3.10mm / .124 英寸 

22-28 AWG 绞线，铜：  1.80 mm / .071 英寸  

 

4.3 最大额定电流** 

   

表 4 – 最大额定电流 (安培) 

线对线  

铜 

 
磷青铜 

           电路位数 

线规 
2-3 4 - 6 7 - 10 12 - 24 

           电路位数 

 线规 
2-3 4 - 6 7 - 10 12 - 24 

AWG #16 9 8 7 6 AWG #16 8 7 6 5 

AWG #18 9 8 7 6 AWG #18 8 7 6 5 

AWG #20 7 6 5 5 AWG #20 6 5 4 4 

AWG #22 5 4 4 4 AWG #22 4 3 3 3 

AWG #24 4 3 3 3 AWG #24 3 2 2 2 

AWG #26 3 2 2 2 AWG #26 2 1 1 1 

AWG #28 2 1 1 1 AWG #28 1 1 1 1 
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表 5 – 最大额定电流 (安培) 

线对板 

铜 磷青铜 

           电路位数 

线规 
2-3 4 - 6 7 - 10 12 - 24 

           电路位数 

 线规 
2-3 4 - 6 7 - 10 12 - 24 

AWG #16 9 8 7 6 AWG #16 8 7 6 5 

AWG #18 9 8 7 6 AWG #18 8 7 6 5 

AWG #20 7 6 5 5 AWG #20 6 5 4 4 

AWG #22 5 4 4 4 AWG #22 4 3 3 3 

AWG #24 4 3 3 3 AWG #24 3 2 2 2 

AWG #26 3 2 2 2 AWG #26 2 1 1 1 

AWG #28 2 1 1 1 AWG #28 1 1 1 1 

注释: 电路板走线设计可能会大大影响温升结果。 

 

表 6 – 最大额定电流 (安培) 

板对板 

铜 磷青铜 

电路位数 2-3 4 - 6 7 - 10 12 - 24 电路位数 2-3 4 - 6 7 - 10 12 - 24 

 9 8 7 6  8 7 6 5 

注释:  电路板走线设计可能会大大影响温升结果。 

 

**所示电流值表示在所有电路供电时，满载连接器的最大载流量。该电流值是基于不超过环境（室

温）最大30°C的温升时的最大电流限制。以上图表仅供参考。额定电流取决于应用。  实际应用中

基于较高的环境温度、电路板走线的较小铜重量、相邻模块或组件的总热量以及其他等等影响连接

器性能的因素，需要进行适当的降额。 
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4.4 温度 

 

 端子类型 

成型铜 实心黄铜 磷青铜 

工作温度： * -40°C 到 +80°
C 

-40°C 到 

+105°C 

-40°C 到 

+105°C 

停止工作温度： -40°C 到 +80°
C 

-40°C 到 

+105°C 

-40°C 到 

+105°C 

 

环境温度和寿命：65°C 环境下 3 年寿命 (基于 EIA-364-1000, 表 8)* 

 

注释：温度寿命测试的持续时间（第 6.3 节、7.3 节、8.3 节，项目 2）是基于连接器的整个寿命周期

都在额定最高环境温度下使用的假设（基于 EIA-364-1000，表 8）。 

 

*温度值包括在最大额定电流下 30°C 的端子温升。 

 

4.5 耐久性 

   

 镀锡端子 镀金端子 

线对板 30 个配接循环 30 个配接循环 

板对板 75 个配接循环 100 个配接循环 

 

按照EIA-364-1000的测试方法进行测试（请参阅本规格的第6.2.3、7.2.5和8.2.4节）。耐久性根据EIA-364-09 

 

4.6 灼热丝系列 

 

以下系列包括可用的耐灼热丝选项： 42474, 42475, 42385, 44516.  

 

代表样品 42475 和 42385 经过测试并证明符合EN 60695-2-11-2001 / IEC 60695-2-11-2000

的最终产品灼热丝测试方法。这些还被进行了额外研究以符合EN 60335-1 / IEC 60335-1 

750C / 2秒内不燃烧的要求。可根据要求提供VDE测试报告。  

 

5.0 认证条件标准 

实验室条件和样品选择符合 EIA-364-1000 的要求。 
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6.0 线对线性能 

6.1 电气性能 

 

项目 描述 测试条件 要求 

6.1.1 低电平接触电阻 

配接连接器：施加最大20 mV的电压和100 

mA的电流。  电线电阻应当从测量值中去
除。 

10毫欧姆 

最大 

[初始] 

6.1.2 
绝缘 

电阻 

配接连接器：在相邻端子之间以及端子到地
面之间施加500 VDC的电压。 

1000 兆欧 

最小 

6.1.3 
介质耐 

电压 

配接连接器：  在相邻端子之间和端子与地面
之间施加2200 VAC的电压1分钟。 

无损坏 

漏电流 < 5 mA 

6.1.4 

 

温升(电流循环) 

 

配接连接器。  在96小时后、在240小时的电
流循环过程中（每小时打开45分钟和关闭15

分钟）以及最终达到96小时稳定状态后，测
量额定电流下的温升。 

温升： 

最大 +30°C 
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6.2 机械性能 

 

项目 描述 测试条件 要求 

6.2.1 

端子插入 

和 

拔出力 

每个芯路 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出端子（公对母）。 

14.7 N (3.30 lbf) 

最大插入力 

和 

0.5 N (0.11 lbf) 

最小拔出力 

6.2.2 

压接端子 

保持力 

(外壳内) 

以每分钟25 ± 6 mm(1 ± ¼ 英寸)的速率向外
壳里的端子施加轴向拔出力。 

30 N (6.74 lbf) 

最小保持力 

6.2.3 耐久性 
在进行环境测试之前，以最大每分钟10个循环

的速率配接连接器至30个循环。 

最大20毫欧姆 

(从初始值变化) 

6.2.4 
振动 

(随机) 

配接连接器和振动根据 EIA 364-28,测试条件 

VII. 

最大10毫欧姆 

(从初始值变化) 

和 

不连续性 < 1微秒 

6.2.5 
冲击 

(功能性) 

配合连接器并在±X、±Y、±Z轴上以50 g

的加速度和1/2正弦波（11毫秒）的冲击力冲
击（总共18次冲击）。 

最大20毫欧姆 

(从初始值变化) 

和 

不连续性 < 1微秒 

6.2.6 

线规 

拔出力 

（轴向） 

以25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率在线上施
加轴向拔出力。 

最小 16 Awg = 88.0 N (19.8 lbf) 

最小 18 Awg = 88.0 N (19.8 lbf) 

最小 20 Awg = 59.0 N (13.3 lbf) 

最小 22 Awg = 39.0 N (8.78 lbf) 

最小 24 Awg = 29.0 N (6.52 lbf) 

最小 26 Awg = 19.0 N (4.27 lbf) 

最小 28 Awg = 9.80 N (2.20 lbf) 

6.2.7 

压接端子 

插入力 

(进入外壳) 

以25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率在端子上
施加轴向插入力。 

15.0 N (3.37 lbf) 

最大插入力 

6.2.8 
法向 

力 
施加一个垂直力。 

最小 0.49 N (50 克) 

[金(惰性)镀层] 

或 

最小 1.47 N (150 克) 

[锡(非惰性)镀层] 
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6.2 机械性能（后续） 

 

项目 描述 测试条件 要求 

6.2.9 

电路板销钉衔接 

和 

分离力 

以每分钟25±6毫米（1±¼英寸）的速率 

衔接和分离连接器。 

(适用于仅以标称直径孔实现与PCB固定功能
的零件 

49.0 N (11.0 lbf) 

最大插入力 

和 

10.0 N (2.24 lbf) 

最小拔出力 

6.2.10 锁扣解锁力 
以每分钟25±6毫米（1±¼英寸）的速率 

按下闩锁。 
最大 16.67 N (3.75 lbf) 

6.2.11 锁扣保持力 

完全插入满载连接器。以每分钟25±6毫米
（1±¼英寸）的速率 

拉开连接器。 

最小 68 N (15.29 lbf) 

6.2.12 

连接器在面板上的插
入和 

拔出力 

(对于 42474) 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出连接器。 

225 N (50.7 lbf) 

最大插入力 

和 

157 N (35.3 lbf) 

最小拔出力 

6.2.13 

连接器在面板上的插
入 

和 

拔出力 

(对于 44516) 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出连接器。 

0.0 

最大插入力 

和 

157 N (35.3 lbf) 

最小拔出力 

6.2.14 

连接器在面板上的插
入 

和 

拔出力 

(对于 42475) 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出连接器。 

225 N (50.7 lbf) 

最大插入力 

和 

157 N (35.3 lbf) 

最小拔出力 
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6.3  环境性能. 

   

项目 描述 测试条件 要求 

6.3.1 
热 

冲击 

配接连接器：暴露于 

–55°C 和 105°C 的温度之间； 

在每个温度下停留 0.5 小时；5 个循环 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

外观:  无受损 

介质耐电压根据 6.1.3 

绝缘电阻根据 6.1.2 

6.3.2 热老化 
配接连接器；暴露于 

105 ± 2°C 下 96 小时 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

外观: 无受损 

6.3.3 
耐湿 

(稳态) 

配合连接器：在 60±2°C 的温度下、相对湿

度 90-95％的环境下暴露 96 小时。 

最大 20 毫欧姆  

(从初始值变化) 

介质耐电压根据 6.1.3 

绝缘电阻根据 6.1.2 

外观: 无受损 

6.3.4 混合气体 EIA-364-65，在 IIa 级气体浓度下（仅镀金） 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

外观: 无受损 
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7.0 线对板性能 

7.1 电气性能  

 

项目 描述 测试条件 要求 

7.1.1 低电平接触电阻 

配接连接器：施加最大20 mV的电压和100 

mA的电流。  电线电阻应当从测量值中去
除。 

10毫欧姆 

最大 

[初始] 

7.1.2 
绝缘 

电阻 

配接连接器：在相邻端子之间以及端子到地
面之间施加500 VDC的电压。 

1000 兆欧 

最小 

7.1.3 
介质耐电压 

电压 

配接连接器：  在相邻端子之间和端子与地面
之间施加2200 VAC的电压1分钟。 

无故障。 

漏电流 < 5 mA 

7.1.4 
温升(电流循环) 

 

配接连接器。  在96小时后、在240小时的电
流循环过程中（每小时打开45分钟和关闭15

分钟）以及最终达到96小时稳定状态后，测
量额定电流下的温升。 

温升： 

最大 +30°C 
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7.2 机械性能  

 

项目 描述 测试条件 要求 

7.2.1 

端子插入 

和 

拔出力 

每个芯路 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出端子（公对母）。 

14.7 N (3.30 lbf) 

最大插入力 

和                                                

0.5 N (0.11 lbf) 

最小拔出力 

7.2.2 

压接端子 

保持力 

(外壳内) 

以每分钟25 ± 6 mm(1 ± ¼ 英寸)的速率向外
壳里的端子上施加轴向拔出力。 

30 N (6.74 lbf) 

最小保持力 

7.2.3 
实心印制电路尾端引脚
保持力      (外壳内) 

以每分钟25 ± 6 mm(1 ± ¼ 英寸)的速率向外
壳里的端子上施加轴向拔出力。 

9.81 N (2.20 lbf) 最小保持力 

7.2.4 

冲压印制电路尾端端子 

保持力 

(外壳内) 

以每分钟25 ± 6 mm(1 ± ¼ 英寸)的速率向外
壳里的端子上施加轴向拔出力。 

30 N (6.74 lbf) 

最小保持力 

7.2.5 耐久性 
在进行环境测试之前，以最大每分钟10个循环

的速率配接连接器至30个循环。 

最大20毫欧姆 

(从初始值变化) 

7.2.6 
振动 

(随机) 

配接连接器和振动根据 EIA 364-28,测试条件 

VII. 

最大10毫欧姆 

(从初始值变化) 

和 

不连续性 < 1微秒 

7.2.7 
冲击 

(功能性) 

配合连接器并在±X、±Y、±Z轴上以50 g的
加速度和1/2正弦波（11毫秒）的冲击力冲击

（总共18次冲击）。 

最大20毫欧姆 

(从初始值变化) 

和 

不连续性 < 1微秒 

7.2.8 

线规 

拔出力 

（轴向） 

以25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率在线上施加
轴向拔出力。 

最小 16 Awg = 88.0 N (19.8 lbf) 

最小 18 Awg = 88.0 N (19.8 lbf) 

最小 20 Awg = 59.0 N (13.3 lbf) 

最小 22 Awg = 39.0 N (8.78 lbf) 

最小 24 Awg = 29.0 N (6.52 lbf)  

最小 26 Awg = 19.0 N (4.27 lbf) 

最小 28 Awg = 9.80 N (2.20 lbf) 

7.2.9 

压接端子 

插入力 

(进入外壳) 

以25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率在端子上施
加轴向插入力。 

15.0 N (3.37 lbf) 

最大插入力 
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7.2 物理性能（后续） 

 

项目 描述 测试条件 要求 

7.2.10 
法向 

力 
施加一个垂直力。 

最小 0.49 N (50 克)  

[金(惰性)镀层] 

或 

最小 1.47 N (150 克) 

[锡(非惰性)镀层] 

7.2.11 

电路板销钉衔接 

和 

分离力 

以每分钟25±6毫米（1±¼英寸）的速率 

衔接和分离连接器。 

(适用于仅以标称直径孔实现与PCB固定功能
的零件) 

49.0 N (11.0 lbf) 

最大插入力 

和 

10.0 N (2.24 lbf) 

最小拔出力 

7.2.12 锁扣解锁力 
以每分钟25±6毫米（1±¼英寸）的速率 

按下闩锁。 
最大 16.67 N (3.75 lbf) 

7.2.13 锁保持力 

完全插入满载连接器。以每分钟25±6毫米
（1±¼英寸）的速率 

拉开连接器。 

最小 68 N (15.29 lbf) 

7.2.14 

连接器在面板上的插
入 

和 

拔出力 

(对于 42474) 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出连接器。 

225 N (50.7 lbf) 

最大插入力 

和 

157 N (35.3 lbf) 

最小拔出力 

7.2.15 

连接器在面板上的插
入 

和 

拔出力 

(对于 44516) 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出连接器。 

0.0 

最大插入力 

和 

157 N (35.3 lbf) 

最小拔出力 

7.2.16 

连接器在面板上的插
入 

和 

拔出力 

(对于 42475) 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出连接器。 

225 N (50.7 lbf) 

最大插入力 

和 

157 N (35.3 lbf) 

最小拔出力 
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7.3 环境性能.  

 

项目 描述 测试条件 要求 

7.3.1 
热 

冲击 

配接连接器：暴露于 5 个循环 

在–55 和 105° C 的温度之间； 

在每个温度下停留 0.5 小时 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

外观:  无受损 

介质耐电压根据 7.1.3 

绝缘电阻根据 7.1.2 

7.3.2 热老化 
配接连接器；暴露于： 

105 ± 2°C 下 96 小时 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

和 

外观: 无受损 

7.3.3 
耐湿 

(稳态) 

配合连接器：在 60±2°C 的温度下、相对湿

度 90-95％的环境下暴露 96 小时。 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

介质耐电压根据 7.1.3 

绝缘电阻根据 7.1.2 

外观: 无受损 

7.3.4 可焊性 根据 SMES-152 

焊料覆盖率: 

最小 95%  

(根据 SMES-152) 

7.3.5 焊接耐热性 

将连接器的端子尾部浸入焊料中; 

焊接持续时间：5 ± 0.5 秒； 

焊接温度： 260 ± 5°C 

外观: 端子或针脚在连接器外壳

上的锁定位置中的绝缘子没有

损坏 

7.3.6 混合气体 EIA-364-65，在 IIa 级气体浓度下（仅镀金） 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

外观: 无受损 
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8.0 板对板性能 

8.1 电气性能  

 

项目 描述 测试条件 要求 

8.1.1 低电平接触电阻 

配接连接器：施加最大20 mV的电压和100 

mA的电流。  电线电阻应当从测量值中去
除。 

10毫欧姆 

最大 

[初始] 

8.1.2 
绝缘 

电阻 

配接连接器：在相邻端子之间以及端子到地
面之间施加500 VDC的电压。 

1000 兆欧 

最小 

8.1.3 
介质耐电压 

电压 

配接连接器：  在相邻端子之间和端子与地面
之间施加2200 VAC的电压1分钟。 

无故障。 

漏电流 < 5 mA 

8.1.4 
温升(电流循环) 

 

配接连接器。  在96小时后、在240小时的电
流循环过程中（每小时打开45分钟和关闭15

分钟）以及最终达到96小时稳定状态后，测
量额定电流下的温升。 

温升： 

最大 +30°C 

 
 

8.2 机械性能  

 

项目 描述 测试条件 要求 

8.2.1 

端子插入 

和 

拔出力 

每个芯路 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率插入
和拔出端子（公对母）。 

14.7 N (3.30 lbf) 

最大插入力 

和                                                     

0.5 N (0.11 lbf) 

最小拔出力 

8.2.2 

冲压印制电路尾端端
子 

保持力 

(外壳内) 

以每分钟25 ± 6 mm(1 ± ¼ 英寸)的速率向外
壳里的端子上施加轴向拔出力。 

30 N (6.74 lbf) 

最小保持力 

8.2.3 
实心印制电路尾端引
脚保持力      (外壳内) 

以每分钟25 ± 6 mm(1 ± ¼ 英寸)的速率向外
壳里的端子上施加轴向拔出力。 

9.81 N (2.20 lbf)  

最小保持力 

8.2.4 耐久性 

在进行环境测试之前，以最大每分钟10个循环
的速率配接连接器至75个循环（锡）或100个

循环（金）。 

最大20毫欧姆 

(从初始值变化) 

8.2.5 
振动 

(随机) 

配接连接器和振动根据 EIA 364-28,测试条件 

VII. 

最大10毫欧姆 

(从初始值变化) 

和 

不连续性 < 1微秒 
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8.2.6 
冲击 

(功能性) 

配合连接器并在±X、±Y、±Z轴上以50 g的
加速度和1/2正弦波（11毫秒）的冲击力冲击

（总共18次冲击）。 

最大20毫欧姆 

(从初始值变化) 

和 

不连续性 < 1微秒 

8.2.7 法向力 施加一个垂直力。 最小 1.96 N (200 克) 

8.2.8 
电路板销钉的衔接和 

分离力 

以每分钟25 ± 6 mm (1 ± ¼ 英寸)的速率衔接
和分离连接器。（适用于仅以标称直径孔实现

与PCB固定功能的零件） 

98.0 N (22.0 lbf) 

最大插入力 

和 

10.0 N (2.24 lbf) 

最小拔出力 

 
 

8.3 环境性能.  

 

项目 描述 测试条件 要求 

8.3.1 
热 

冲击 

配接连接器：暴露于 5 个循环 

在–55 和 105° C 的温度之间； 

在每个温度下停留 0.5 小时 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

外观:  无受损 

介质耐电压根据 8.1.3 

绝缘电阻根据 8.1.2 

8.3.2 热老化 
配接连接器；暴露于： 

105 ± 2°C 下 96 小时 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

和 

外观: 无受损 

8.3.3 
耐湿 

(稳态) 

配合连接器：在 60±2°C 的温度下、相对湿

度 90-95％的环境下暴露 96 小时。 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

介质耐电压根据 8.1.3 

绝缘电阻根据 8.1.2 

外观: 无受损 

8.3.4 可焊性 根据 SMES-152 

焊料覆盖率: 

最小 95% 

(根据 SMES-152) 

8.3.5 焊接耐热性 

将连接器的端子尾部浸入焊料中; 

焊接持续时间：5 ± 0.5 秒； 

焊接温度：260 ± 5°C 

外观: 端子或针脚在连接器外壳

上的锁定位置中的绝缘子没有

损坏 

8.3.6 混合气体 EIA-364-65，在 IIa 级气体浓度下（仅镀金） 

最大 20 毫欧姆 

(从初始值变化) 

外观: 无受损 
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9.0 测试顺序组 

可靠性测试顺序根据 EIA-364-1000 

  

 组 I 

温度寿命 

 

 

组 II 

热冲击 

 

 

组 III 

振动 

 

  

组 IV 

混合气体 

(仅镀金) 

 

组 VII 

耐久性 

 

 

 |  |  |   |              |  

 

初始低电平接触电阻  初始低电平接触电阻  初始低电平接触电阻   初始低电平接触电阻  介质耐电压 

 

 |  |  |   |               |  

 
耐久性  耐久性  耐久性   耐久性  耐久性 

 

 |  |  |   |  |  

 低电平接触电阻  低电平接触电阻  低电平接触电阻   低电平接触电阻  

介质耐 

电压 

 
 |  |  |   |   

 
温度寿命  热冲击  

温度寿命 

（预处理） 
  

温度寿命 

（预处理） 
 

 

 |  |  |   |  

 低电平接触电阻  低电平接触电阻  低电平接触电阻   低电平接触电阻 

 |  |  |   | 

 
校正  

循环温度 

和湿度 

 

 随机振动   

混合气体 

未配接状态下暴露 

 
 |  |  |   | 

 低电平接触电阻阻  低电平接触电阻  低电平接触电阻   低电平接触电阻    
   |  |   |  

 
  校正  

物理 

冲击 
  

混合气体 

配接状态下暴露 

   |  |`   |  

   低电平接触电阻  低电平接触电阻   低电平接触电阻  

        |    

     

校正 

      

 
      

热 

干扰 
  

 

        |    

     低电平接触电阻   低电平接触电阻    

        |    

        校正    

        |    

        低电平接触电阻    
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温升 

温升过程曲线 

稳态 

温升 

个别测试 

每个芯路的端子插入和拔出力 

电路板销钉的衔接和分离力 

压接端子插入力 

压接端子保持力 

锁扣解锁力 

线拔出力 (轴向) 

法向力 

实心印制电路尾端排针引脚保

持力 

连接器在面板上的插入和拔出 

锁扣保持力 

冲压印制电路尾端端子保持力 
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10.0 焊接信息： 

这些规格书建立了标准的评估产品承受熔融焊料能力的可焊性测试方法。焊接工艺温度和回流焊过程曲线将

根据应用、设备、焊膏、和电路板厚度等而变化。 

10.1  波峰焊工艺温度 

 

带销钉的插头：最大 240°C 

带销钉的耐灼热丝插头最大 220°C 

 不带销钉的插头：最大 260°C 

 

11.0 包装 

零件应该包装成能够确保产品在普通运输、存储和搬运过程中不受损坏。如需指定零件的包装详情，请

参阅产品销售图示上的包装规格。尼龙零件应在使用前一直保留在原始包装中，以防止湿度流失或增加。

尼龙会吸收水分而导致尺寸增加。多余的湿度会导致尺寸超出规格。查看 AS-45499-001. 

 

12.0 量具和设备 

建议用测试插头（44281系列）来做插座的连续性测试。标准的配接零件不应用于线束测试。 

 

注释：在莫仕产品上使用未经授权的测试设备和/或探头可能会损坏莫仕产品并影响其功能，这类使用可能会

使所有保修内容，无论是明标还是隐含的，都无效。  

  

莫仕可焊性规格 SMES-152 
(点击这里) 
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13.0 线段扎线和/或扭绕位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“T”尺寸定义为电线的“自由”长度；或在自然放松的状态或装进外壳的位置下，不受外部因素（例如扎

线带，电线扭曲或其他方式的电线弯曲或变形）明显影响的电线长度。电线要被处理得使端子能在塑壳空间

里自由浮动。该尺寸是一个常规建议，可能会因为不同的线规和线型以及绝缘厚度和材料而进行适当的调

整。 

  

电路位数  

最小的 T 尺寸 

 

 

双排 

 

单排 

2-6 2-3 .50” (12.7 mm) 

8 4 .75” (19.1 mm) 

10-12 5-6 1.00” (25.4 mm) 

14-16 7-8 1.25” (31.75 mm) 

18-20 9-10 1.50” (38.09 mm) 

22-24 11-12 1.75” (44.45 mm) 
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14.0 极性以及键控选项  

14.1 盲插型插座外壳 (系列号：42474) 

 

 
 

14.2 盲插型插头外壳、盲插型直角/直式插头 (系列号：42475 , 42404 , 42440 , 43644 , 44499  

43693 , 44151) 
 

 
 

14.3 盲插型插座 (系列号：42385 , 42416) 
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https://www.molex.com/molex/products/family?chanName=family&channel=products&key=minifit_power_connector_solutions&pageTitle=Introduction
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=42474&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=42474
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=42475&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=42475
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=42404&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=42404
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=42440&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=42440
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=43644&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=43644
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=44499&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=44499
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=43693&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=43693
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=44151&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=44151
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=42385&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=42385
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=42416&pQuery=&utm_campaign=smartps&utm_medium=PS-5556-002&utm_source=42416
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